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RS M16 Pro 指数柱塞、 
75.5mm 长 
RS 号： 237-407             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 主体采用抛光钢  
 

• 硬化柱塞 
 

• 旋钮材料–高耐冲击热

塑性 
 

• 旋钮表面 - 无光泽 
 

• 标准颜色 - 黑色旋钮 
 

• 标准配置、柱塞中具

有 90° 锁定止动位置 
正文 

特点 
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这些弹簧加载手动可伸缩柱塞来自我们 RS Pro 品牌、设计用于防止由于侧向力而在锁定位置发生任

何变化。向上拉手柄可将柱塞销缩回主体。  

 

 

 

类型 分度柱塞 
主体材料 不锈钢 
螺纹尺寸 M16 

应用 特别适用于需要精确定位的应用、如旋转分度头。可调

元件的夹持；工件的定位；机构的闭锁 
静止位置 是的 

 

     

 

长度 75.5mm 

球直径 8mm 
 

 

 

合规性 / 认证 rohs 
       

商品描述属性 1 

机械规格 

认证 

一般规格 
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