A9A15322

Fiche produit
Caractéristiques

Ronfleur 230VCA 70dBA 50...60Hz

3

Schneider

Principales
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Acti 9
IRO

d'appareil

Gamme de produits
égé

Nom abr

NN

Complémentaires

230V c.a. 50/60 Hz

5VA

[Us] tension d'alimentation
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Puissance consommée

Fixe

Mode d'installation

Rail DIN symétrique 35 mm

Support de montage

Pas de 9 mm

81 mm

Hauteur

18 mm

Largeur

72 mm

Profondeur
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Blanc

Couleur

Bornes type tunnel 4 mm?2

Borne de raccordement auxiliaire

Environnement

70dB

Intensité du signal sonore

Ronfleur

Type de son

Caractéristiques environnementales

Produit non Green Premium

Statut environnemental

RoHS

Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
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