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dimensions extérieures (mm) porte porte porte pleine et fermeture porte
hauteur largeur profondeur pleine transparente standard 3 points transparente
310 215 160 59315 59415 – – –
310 255 160 59316 59416 – – –
430 330 200 – – 59318 – 59418
530 430 200 – – 59323 – 59423
645 435 250 – – 59327 59727 59427
745 535 300 – – 59336 59736 59436
845 635 300 – – 59357 59757 59457
1055 850 350 – – 59361 – 59461

coffrets et armoires en matériau isolant

tableau de choix
des coffrets

dimensions extérieures (mm) armoire totalement armoire autov. auvent armoire avec partie armoire autov. auvent armoire de
haut. larg. prof. nbre taille fermée IP 65 partie inf. fermée IP 54 inf. ouverte IP 54 et part. inf. ouverte IP 44 trottoir avec auvent

portes DIN A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E IP 43
500 500 320 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

750 320 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 320 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1250 320 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

750 500 320 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

750 320 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 320 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1250 320 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

850 465 320 1 00 ●

590 320 1 0 ●

785 320 1 1 ●

1115 320 2 2 ●

1000 500 320 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

750 320 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 320 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1250 320 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1250 500 320 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

750 320 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 320 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1250 320 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1500 500 320 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

750 320 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 1 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 320 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1250 320 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

420 2 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

tableau de choix
des armoires

petites
dimensions IP 65

thalassa
IP 66

A : avec porte face lisse
B : avec porte transparente
C : avec porte et panneau anti-affichage
D : avec portes avant/arrière face lisse
E : avec portes avant/arrière anti-affichage
Références, voir pages 128 à 131
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300 x 200 mm
caractéristiques techniques

■ Coffret monobloc, autoextinguible.
Matériau thermoplastique, finition lisse,
couleur RAL 7032.

■ Réversibilité d'ouverture de la porte par
retournement du coffret.

■ Version avec porte transparente en
polycarbonate.

■ Fermeture par serrure triangle mâle 8 mm.
■ Degré de protection IP 65, suivant

EN 60 529.
■ Tenue en température : - 35 °C à + 70 °C.
■ Tenue aux impacts mécaniques externes :

- coffrets porte pleine IK 09 (10 joules),
- coffrets porte à hublot IK 08 (5 joules)
suivant EN 50 102.

■ Auvents intégrés haut et bas, obtenus par
moulage pour une meilleure protection
contre les projections d'eau.

■ Fixation directe des traverses réf. 51040
avec les écrous en plastique réf. 17143.

■ Large gamme d'accessoires communs avec
la gamme de coffrets acier Spacial 3000.

■ Conforme aux homologations BV, IMQ, GL,
LR.

coffret matériau isolant petites dimensions IP 65

dimensions référence coffrets
extérieures porte porte
H L P pleine transp.
310 215 160 59315 59415

références
châssis (1) pattes profilé

coffrets plein perforé obturateurs de symétrique
référence monobloc d'angle fixation type B
59315/59415 55715 55415 21435 51298 51040

(1) Visserie, voir page 120.

tableau de choix
des accessoires

encombrements
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coffret matériau isolant petites dimensions IP 65

300 x 250 mm
caractéristiques techniques

■ Coffret monobloc, autoextinguible. Matériau
polyester armé fibres de verre, pressé à
chaud. Finition lisse, couleur gris RAL 7032.

■ Réversibilité d'ouverture de la porte par
retournement du coffret.

■ Version avec porte transparente en verre
trempé.

■ Degré de protection IP 65, suivant
EN 60 529.

■ Tenue en température : - 50 °C à + 130 °C.
■ Tenue aux impacts mécaniques externes :

- coffrets porte pleine IK 10 (20 joules),
- coffrets porte à hublot IK 08 (5 joules)
suivant EN 50 102.

■ Joint de polyuréthane.
■ Fermeture par 2 serrures triangle mâle de

8 mm. Gamme d'inserts de serrure identique
à celle des coffrets Thalassa (voir page 118).

■ Angle d'ouverture de la porte : 120°.
■ Fixation des accessoires de fond sur

4 goujons M8 x 18.
■ Quadrillage au pas de 50 mm sur la porte.
■ Large gamme d'accessoires communs avec

la gamme de coffrets acier Spacial 3000.
■ Conforme aux homologations BV, IMQ,

GL, LR.

dimensions référence coffrets
extérieures porte porte
H L P pleine transp.
307 255 164 59316 59416

références
référence châssis (1) pattes
coffrets plein perforé de fixation
59316/59416 55701 55401 51299

(1) Visserie, voir page 120.

tableau de choix
des accessoires
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Coffrets monobloc autoextinguibles, en
polyester armé fibres de verre pressé à chaud,
finition lisse, de couleur RAL 7032.

caractéristiques techniques

■ Réversibilité d'ouverture de la porte par
retournement du coffret.

■ Version avec porte transparente en verre
trempé.

■ Coffrets double isolement (classe II), degré
de protection IP 66, suivant EN 60 529.

■ Tenue en température : - 50 °C à + 130 °C.
■ Tenue aux impacts mécaniques externes :

- coffrets porte pleine IK 10 (20 joules),
- coffrets porte à hublot IK 08 (5 joules)
suivant EN 50 102.

■ Dispositif de fermeture en zone non étanche,
garantissant l'étanchéité IP 66 dans le temps.

■ Auvents intégrés haut et bas, obtenus par
moulage pour une meilleure protection
contre les projections d'eau.

■ Large gamme d'accessoires communs avec
la gamme de coffrets acier Spacial 3D.

■ Conforme aux homologations BV, IMQ, GL,
LR, CSA, UL.

exécutions spéciales

■ Sur demande, ces coffrets sont livrables :
- équipés avec châssis, autres serrures, etc.,
- avec des perçages spécifiques, etc.
Consulter notre agence régionale pour
les quantités.

applications

■ Industries pétrochimiques.
■ Industries textiles, du papier.
■ Sidérurgie.
■ Industrie du bois.
■ Construction nautique, ports.
■ Industrie minière.
■ Autres.

coffret matériau isolant Thalassa IP 66

dimensions extérieures (mm) références des coffrets avec porte
hauteur largeur profondeur pleine pleine (1) transparente transparente (1)
430 330 200 59318 59718 ✔ 59418 59818 ✔
530 430 200 59323 59723 ✔ 59423 59823 ✔
645 435 250 59327 59727 59427 59827 ✔
745 535 300 59336 59736 59436 59836 ✔
845 635 300 59357 59757 59457 59857 ✔
1055 850 350 59361 (1) – 59461 (1) –

(1) Coffret avec poignée et fermeture à 3 points d'action et clé 1242 E livrées en standard.

Nouveautés : références suivies de ✔
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accessoires généraux
porte intérieure

■ Porte réversible en polyester chargé fibres de
verre, autoextinguible, couleur gris
RAL 7032.

■ Quadrillage au pas de 25 mm pour faciliter
le traçage avant perçage.

■ Fermeture par 2 vis 1/4 de tour plombables.
■ Livrée avec visserie et inserts laiton.
■ Ne se monte pas dans les coffrets réf. 59726,

59736 et 59757.

coffret matériau isolant Thalassa IP 66

référence pour coffret distance
hauteur largeur

80422 430 330 26
80423 530 430 26
80424 645 435 32
80425 745 535 32
80426 845 635 32
80427 1055 850 42

référence
17143

référence matériau
51299 polyester
51292 inox (1)

(1) Utiliser les pattes de fixation inox en cas de
juxtaposition de coffrets ou de charges lourdes.

référence pour coffret
hauteur

21436 430 et 530
21437 645 à 845

référence pour coffret
profondeur

51211 200
51212 250
51213 300
51214 350

référence réglage en profondeur
cote A cote B

51211 156 94
51212 200 100
51213 250 100
51214 306 106

référence pour long.
profilé largeur
symétrique coffret
51041 330 280
51042 430/435 380
51043 535 480
51044 635 580
51045 850 795

B

A

barreaux crantés

■ Kit comprenant 4 barreaux crantés avec
équerres permettant le réglage en profondeur
des châssis au pas de 12,5 mm.

■ Matière : acier traité.
■ Fixation rapide sur le coffret.

obturateurs d'angle

■ Jeu de 4 obturateurs d'angle.
■ Se montent directement dans les angles à

l'arrière du coffret pour empêcher l'entrée
de particules indésirables.

■ Matériau polyester chargé fibres de verre.

pattes de fixation murale

■ Jeu de 4 pattes de fixation murale.
■ Se montent directement sur le coffret, soit

en position horizontale, soit en position
verticale.

■ Proposées en 2 versions, polyester chargé
fibres de verre ou inox.

■ Livrées avec les vis de fixation.

profilé symétrique 35 mm

■ Se fixe au fond du coffret, au pas de 25 mm,
à l'aide des écrous de fixation directe
réf. 17143.

■ Acier traité.

écrous M6 de fixation directe

■ Se glissent directement dans les empreintes
du coffret, au pas de 25 mm. Permettent la
fixation directe de profilés symétrique.
Livrés avec leur vis.

■ Matériau isolant.
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serrures
■ Les coffrets Thalassa sont livrés en standard

avec 2 serrures triangle mâle 8 mm, sauf :
- les coffrets 1055 x 850 livrés avec
actionnement central par une serrure triangle
mâle 8 mm (3 points d'action),
- les coffrets réf. 59727, 59736 et 59757
livrés avec actionnement central par poignée
et serrure clé 1242 E (3 points d'action).

■ Large gamme d'inserts normalisés
permettant de couvrir les besoins les plus
variés.

coffret matériau isolant Thalassa IP 66

kit

référence désignation
51258 Manette sans condamnation
51284 Serrure de rechange
51260 Capuchon  de cadenassage

inserts de forme

référence désignation
51263 Carré mâle 6 mm
63763 Carré mâle 7 mm
51255 Carré mâle 8 mm
51256 Double barre 3 mm
51257 Double barre 5 mm
51279 Triangle mâle 6,5 mm CNOMO
51282 Triangle mâle 8 mm (standard)

manette de condamnation avec
barillet cylindrique

référence manette avec barillet cyl.
51259 Clé 1242 E
51300 Clé 405
51301 Clé 421
51302 Clé 455
51303 Clé 2331 A
51304 Clé 2433 A
51305 Clé 3113 A

51263 (1)

63763

51255

51279

51256

51257

51259
51300
51301
51302
51303
51304
51305

51282
(standard)

51284

51260 (2)

(1) Ne garantit pas le double isolement.
(2) Incompatible avec la manette de comdamnation.

51258
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réf. châssis pour coffret
symétrique asymétrique haut. larg.
55017 55117 430 330
55023 55123 530 430
55026 55126 645 435
55035 55135 745 535
55056 55156 845 635
55060 55160 1055 850

écrous pour profilé asymétrique
référence type
21134 M4
21135 M5
21136 M6

écrous pour profil symétrique
référence type
64646 M4
64647 M5
64648 M6

référence châssis pour coffret
standard sérigraphié haut. larg.
55715 – 310 215
55712 55362 430 330
55723 55373 530 430
55726 55376 645 435
55735 55385 745 535
55756 55396 845 635
55760 – 1055 850

accessoires généraux
d'automatisme
châssis pleins

■ Platines en tôle acier pleine galvanisée.
■ Encombrements et charge admissible,

voir page 122.

coffret matériau isolant Thalassa IP 66

référence pour coffret surface
platine haut. larg. dm2

55415 310 215 3,75
55417 430 330 8,75
55423 530 430 15,75
55426 645 435 19,25
55435 745 535 29,25
55456 845 635 41,25
55460 1055 850 71,25

référence pour vis
écrou clips
21163 M3
21164 M4
21165 M5
21166 M6

châssis perforés monobloc
(Téléquick)

■ Permettent, sans perçage ni taraudage,
le montage sur un même plan de tout
appareillage.

■ Platines en tôle acier à perforations
universelles, pour le montage direct, avec
les écrous clip, de tous les appareils à
fixation en 2, 3 ou 4 points par vis de
diamètres 3, 4, 5 ou 6 mm.

■ Encombrements, voir page 122.

châssis symétriques et
asymétriques

■ Composition :
- longerons en profilé aluminium,
- profilés en acier, profils asymétrique et
symétriques de type A ou B suivant la
référence.

■ Vis, rondelles et écrous nécessaires au
montage du châssis livrés.

■ Encombrements, voir page 123.
■ Un gabarit réf. 51202 est proposé pour

l'assemblage jusqu'à la hauteur 1000 mm.
■ Constitution des châssis :

référence gabarit d'assemblage
51202

visserie

■ Acier.
■ Autre visserie, voir page 532.

filetage référence vis à tête hexagonale fendue avec rondelle imperdable, longueur référence
10 mm 12 mm 16 mm 18 mm écrou

M4 21090 – 21091 – 21124
M5 – 21092 – 21093 21125
M6 – 21094 – 21095 21126

vis autoperçante

■ Vis acier, tête H, M4,8 x 16 mm.
■ Gain de temps de montage grâce à la

fixation rapide, sans perçage ni taraudage.

référence vis autoperçante
21139

châssis profilés
référence type nbre
55017/55117 B 4
55023/55123 B 4
55026/55126 B 6
55035/55135 B 6
55056/55156 A 6
55060/55160 A 6
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vis de fond et fixation porte à fixation extérieure avec pattes
référence cotes intérieures bossages porte intérieure regard verticales horizontales
coffrets A B C D E F G H I J K L M N O U V X Y X' Y'
59318 430 330 200 380 260 181 247 150 179 168 325 225 375 150 13 273 194 490 225 355 360
59323 530 430 200 480 360 181 347 150 279 168 425 325 475 250 13 373 294 590 325 455 460
59327 647 436 250 580 360 228 388 192 279 212 525 325 575 250 13 473 294 690 330 555 465
59336 747 536 536 680 460 278 487 241 379 261 625 425 675 350 15 573 394 790 430 655 565
59357 847 636 300 780 560 278 587 241 479 261 725 525 775 450 15 673 494 890 530 755 665
59361 1056 852 350 980 760 327 775 280 680 300 925 725 975 650 15 854 661 1090 750 955 885

réf. platines dimensions nbre de perforations
perforées A B C D X hauteur largeur
55401 253 228 231,3 175 10,9 16 8
55415 255 153,7 231,3 125 11,9 16 5
55417 255 351 235 325 10 18 11
55423 450 351 430 325 10 31 11
55426 555 351 530 325 12,5 38 11
55435 645 451 625 425 10 44 14
55456 750 551 730 525 10 51 17
55460 945 751 925 725 10 64 24

coffret matériau isolant Thalassa IP 66

référence haut. larg. ép. surface charge
châssis dm2 (kg)
55701 265 200 1,85 60
55715 250 150 2 3,75 60
55712/55362 250 350 2 8,75 60
55723/55373 450 350 2,5 15,75 90
55726/55376 550 350 2,5 19,25 90
55735/55385 650 450 2,5 29,25 135
55756/55396 750 550 3 41,25 135
55760 950 750 3 71,25 150

platines perforés monobloc (Téléquick)

coffrets

châssis pleins
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châssis modulaires

coffret matériau isolant Thalassa IP 66

réf. dimensions
châssis A B C D min D maxi E F
80402 216 115 137 38 88 56 40
80403 288 90 112 38 88 56 40
80404 288 140 170 80 130 61 45
80405 395 115 145 129 179 61 45
80406 504 165 195 129 179 61 45
80407 704 115 146 170 220 61 45

châssis mixtes et châssis pleins

fixation des traverses sur le même plan fixation sur différents plans châssis plein

référence A B C C' D E F G H N K
coffret mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi
59318/53418 339 245 275 275 120 180 0 80 57 135 4 87 159
59323/53423 439 345 375 375 120 180 0 80 57 135 4 87 159
59327/53427/59727 539 345 475 475 120 230 0 130 57 185 4 87 209
59336/59436/59736 639 445 575 575 120 230 0 130 57 185 6 87 209
59357/59457/59757 739 545 675 675 120 280 0 180 57 235 6 87 259
59361/59461 939 745 875 875 120 280 0 180 57 235 6 87 259

portes intérieures

référence dimensions
porte A B C D
80422 315 205 152 26
80423 415 305 152 26
80424 515 305 194 32
80425 615 405 244 32
80426 715 505 244 32
80427 850 650 269 37

pied de fixation au sol
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