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RS PRO 地板风扇 450 mm 刀片

直径 3 速 230 V 交流，带插头： 
BS        

RS 库存号： 179-2262             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。  

 

• 3 速风扇，可满足各种

气流要求 

• 低噪声节能电动机 

• 金属刀片，带径向保

护 

• Durable U 形基座，

用于提高地板稳定性 

• 时尚的镀铬设计 

• 便携且用户友好   

特点 
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这款高速落地风扇来自我们可靠且值得信赖的自有品牌 RS PRO ，可提供强大的冷却气流，特别适

用于各种环境，如家庭或办公室，需要极佳的空气冷却和空气循环源。  

 

 

 

风扇类型   地板  
气流 70/80/100 m3/min 
刀片跨距   450mm   
速度数  3    
材料 钢  
表面 镀铬 
可调支架 否 

特殊功能 
节能电动机，静音性能， 3 合 1 风扇可产生强大的宽冷

却微风 

防滑基座 是的   

应用 办公室，家庭，学校，舞台表演，户外活动 (阳台，庭

院)   
    

 

 

电源  电源供电  
电源电压 230VAC   
插头类型 BS   
功耗 120W   

速度 旋转开关 3 速度 1 ： 7.77m/s ，速度 2 ： 8.43 m/s ，
速度 3 ： 9.01m/s  

   

 

 

商品描述属性 1 

认证 

一般规格 

电气规格 
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合规性 / 认证 CE / GS 认证                     
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