
 
 

 
 
 
Fiche technique  

 

 

FRANCAIS 

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les 
catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des 
plus grandes marques sans payer un prix élevé. 

Boîtier en aluminium, IP65, 102 x 210 x 242 mm 

Code commande 229-0340 

 
Matériau du boîtier Aluminium moulé 

Couleur Naturel 

Dimensions externes 102 x 210 x 242 mm 

Hauteur externe 242 mm 

Longueur externe 102 mm 

Largeur externe 210 mm 

Indice IP IP65 



 
 
  

 

 

FRANCAIS 

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les 
catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des 
plus grandes marques sans payer un prix élevé. 

 

 Dimensions (mm)   
 A* B* H C* D* E* F*   
282-1102 102 102 71 89,5 89,5 63 63  5 
229-0334 135 110 71 127 102 91 66  7,25 
229-0362 160 135 81 153 128 116 91  8,25 
229-0356 185 160 96 177 152 140 115  11,95 
229-0340 245 210 102 238 203 201 166  18,25 

 

 * Taille utile maximale        
 I L M N P Q S T dia KC KT 
282-1102 65 106 106 66 56,5 45 10 4 4 x M5 1 x M5 
229-0334 64 142 117 98 47 51 13 4 4 x M5 1 x M5 
229-0362 74 167 142 124 58 69 13 4 4 x M5 2 x M5 
229-0356 89 192 167 146 72 76 13 4 4 x M5 2 x M5 
229-0340 94 254 219 208 77 101 13 4 4 x M5 2 x M5 

 

Vite KC 

Vite KT 

Foro 



 
 
  

 

 

FRANCAIS 

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les 
catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des 
plus grandes marques sans payer un prix élevé. 

 

 Dimensions (mm) 
 V Z Type X1 Y1 X2 Y2 
282-1102 32 72 A 82 111 82 111 
229-0334 65 80 A 114 119 89 144 
229-0362 88 104 A + B 140 145 115 170 
229-0356 114,5 129,5 A + B 164 169 139 195 
229-0340 172 178 A + B 224 219 189 254 
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