Manometres Eﬁoﬁigﬁﬁﬁﬁ

¥ De gauche a droite: GP-10S, GF-10S, GF-230

La référence
visuelle d’'un
systéme
hydraulique

Lire la pression du
systéme

La valve de protection de
manometre V-10 évite les
vibrations et freine les
mouvements de 'aiguille. Ne
nécessite pas de réglage

¢ Gradués en bar, kN ou tonnes
Excellente lisibilité; diameétre 100 mm :
Installation rapide et facile Page: / 125

¥ Plusieurs manometres sont utilisés pour contréler les performances du
systéme et maintenir ainsi la précision dans I'ensemble. A utiliser avec

Tous les vérins

Tous les vérins

" | Tous les vérins 5 tonnes

Tous les vérins 10 tonnes

Tous les vérins 25 tonnes

Tous les vérins 50 tonnes

série RCH 13 tonnes

RCH-202, 302, 603

RCS-201, 302

RCS-502, 1002

Presse de 10 tonnes

SOP-Presse de 25 tonnes

SOP-Presse de 50 tonnes

Chassis H 25 tonnes

Chassis H 50 tonnes

Chassis H 100 tonnes

Chassis H 200 tonnes




Indicateur de maximum

L’indicateur permet de lire
les pointes de pression ou
de force que le systéme a
généré. Commander le
modéle H-4000M.

Note : uniquement pour manométre de
diamétre 100 mm.

Manomeétres

Pour lire la pression des vérins
ou des circuits. Nécessaire dans
les applications de précision.

Mesure d’effort

Permet de connaitre de connaitre
directement I'effort fourni par un vérin
ou un cric en tonnes ou kN.

100 A
Référence | Epaisseur
A
{mm)
GP-10S 50
GP-158 66
GF-5S8 50
GF-10S 50
GF-20S 50
GF-50S 50
GF-120 57
GF-813S 38
GF-230 57
GF-510 57
GF-871 50
GF-200S 50

Manometres

Plage des pressions:

0-1000 bar

Diamétre:

100 mm

Précision, 100 % de la pleine échelle:

+ 2%

Type de manométre et capacité Graduation par division |Référence Filetage Adapteur pour manométre
tonnes GA-1 GA-2 GA-3
- 10 bar GP-10S 1/2" NPT ° )
- 10 bar GP-158 1/2" NPT ° °
- 0-45 - 0,5 kN GF-58 1/2" NPT e °
- 0-90 - 1 kN GF-10S 1/2" NPT ) e
- 0-225 - 2 kN GF-20S 1/2" NPT ) )
- 0 - 450 - 5 kN GF-50S 1/2" NPT ° °
- 0-105 - 1 kN GF-120 1/2" NPT ° . ®
- - 0 - 20/30/60 1 tonnes GF-813S 1/4" NPT °
- 0-175/275 0-20/30 1 tonnes + 2 kN GF-230 1/2" NPT ° °
- 0 - 450 /900 0 - 50/100 1tonnes + 5 + 10 kN | GF-510 1/2" NPT ) )
- 0-9 - 1 kN GF-10S 1/2" NPT ) )
- 0-225 - 2 kN GF-20S 1/2" NPT ° °
- 0 - 450 - 5 kN GF-508 1/2" NPT o °
- 0-225 - 2 kN GF-20S 1/2" NPT ® )
- 0 - 450 - 5 kN GF-508 1/2" NPT ° °
- 0-675/900 0-75/100 2 tonnes + 10 kN GF-871 /4" NPT )
- 0-1350/1800| 0-150/200 | 5 + 4 tonnes + 10 kN | GF-200S 1/4" NPT °




