DECP0780 v1.9 RS 251-3665 RS Review Date: 01/05/23

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf folgenden Anforderungen erstellt:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EU) 2020/878

Uberarbeitet am 08-04-2023 Revisionsnummer 1.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung RS Pro Label Remover
Produktcode 251-3665, ZP
Sicherheitsdatenblatt Nr. 00943

Eindeutiger Rezepturidentifikator ~ F971-MOGD-RO0P-E15Y
(UFI)

Reiner Stoff/Gemisch Gemisch

Enthalt Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Orange Terpenes

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Reinigungsmittel

Verwendungen, von denen Es sind keine spezifischen Anwendungen identifiziert, von denen abgeraten wird
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

+49 (0) 69 5800 14 234
kunden.service@rs-components.com
Weitere Informationen siehe

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer Vergiftungsinformationszentrale: +43 140 643 43

Notrufnummer -
+49 89 22 061012 (24hr)

+44 1235 239670 (24hr)

IABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
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Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

IAerosole Kategorie 1 - (H222, H229)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2 - (H315)
Sensibilisierung der Haut Kategorie 1 - (H317)
IAspirationsgefahr Kategorie 1 - (H304)
Chronische aquatische Toxizitat Kategorie 3 - (H412)

2.2. Kennzeichnungselemente
Enthalt Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Orange Terpenes

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise

H226 - Flussigkeit und Dampf entziindbar

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein
H315 - Verursacht Hautreizungen

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H412 - Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) 8§28, Nr. 1272/2008

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen

P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch

P261 - Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden

P301 + P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen

P501 - Inhalt/Behélter der Entsorgung geman lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zufiihren

2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Gemisch enthdlt keine Stoffe, die als persistent, bioakkumulierbar oder toxisch gelten (PBT). Dieses Gemisch enthélt keine
Stoffe, die als sehr persistent oder sehr bioakkumulierbar gelten (sPsB).

Informationen zur endokrinen Dieses Produkt enthélt keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.
Storung

|ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend

3.2 Gemische
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Chemische Gewicht- | REACH-Registrierung | EC Nr (EU | Einstufung geman Spezifischer | M-Faktor | M-Faktor
Bezeichnung % snummer Index Nr) | Verordnung (EG) Nr. [Konzentrations (langfristig)
1272/2008 [CLP] grenzwert
(SCL):
Hydrocarbons, 30-60 [Keine Daten verfiigbar| 927-285-2 | Asp. Tox. 1 (H304) - - -
C11-C14,
isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics
Orange Terpenes | 10-30 |01-2119493353-35-00| 232-433-8 Aquatic Chronic 2 - - -
8028-48-6 00 (H411)
Asp. Tox. 1 (H304)
Flam. Lig. 3 (H226)
Skin Sens. 1 (H317)
Skin Irrit. 2 (H315)

Wortlaut der H- und EUH-Sétze siehe unter Abschnitt 16

Schéatzung der akuten Toxizitat

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfligbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende
Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schatzwert Akuter Toxizitat (ATEmix) zur Einstufung eines

Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

Chemische Bezeichnung| Oral LD 50 Dermal LD50 | Einatmen LC50 - 4 h - [ Einatmen LC50 - 4 h - [Einatmen LC50 - 4 h -
mg/kg mg/kg Staub/Nebel - mg/l Dampf - mg/| Gas - ppm
Orange Terpenes Keine Daten 5000 Keine Daten verfugbar|Keine Daten verfugbar Keine Daten
8028-48-6 verfligbar verfligbar

Dieses Produkt enthélt keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von >=0,1%
(Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

IABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRBnahmen

Allgemeine Empfehlung

Einatmen

Augenkontakt

Hautkontakt

Verschlucken

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. Umgehende
medizinische Behandlung ist erforderlich.

Eine Aspiration in die Lunge kann zu schweren Lungenschaden fihren. Bei Atemstillstand
kunstliche Beatmung verabreichen. Arztliche Hilfe hinzuziehen. An die frische Luft bringen.
Unmittelbare Beruhrung mit der Haut vermeiden. Bei Mund-zu-Mund-Beatmung einen
Berlihrungsschutz verwenden. Bei Atembeschwerden (sollte geschultes Personal)
Sauerstoff verabreichen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Lungenddem kann verzdgert auftreten.

Sofort grindlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspilen, auch unter den
Augenlidern. Augen wahrend des Ausspllens weit gedffnet halten. Betroffenen Bereich

nicht reiben.

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe
ausziehen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bei Hautreizungen oder
allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund ausspilen. Niemals einer bewusstlosen Person
Wasser geben. BEI VERSCHLUCKEN BESTEHT ASPIRATIONSGEFAHR - KANN IN DIE
LUNGE GELANGEN UND DORT SCHADEN VERURSACHEN. Bei spontanem Erbrechen
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Kopf unterhalb der Hiften halten, um Aspiration zu verhindern. Sofort &rztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers Alle Zundquellen entfernen. Sicherstellen, dass &rztliches Personal Gber den (die)
beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, MaRnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine
Ausbreitung der Kontaminierung vermeidet. Vorgeschriebene personliche
Schutzausriistung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8.
Unmittelbare Berthrung mit der Haut vermeiden. Bei Mund-zu-Mund-Beatmung einen
Berlihrungsschutz verwenden. Beriihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome Juckreiz. Hautausschlage. Nesselausschlag. Atembeschwerden. Husten und/oder
Keuchen. Benommenheit.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt Kann bei anfalligen Personen Sensibilisierung verursachen. Symptomatische Behandlung.
Wegen der Gefahr der Aspiration, sollte kein Erbrechen und keine Magenspulung
durchgefihrt werden, wenn das Risiko nicht durch die Gefahr weiterer toxischer Stoffe
gerechtfertigt ist.

IABSCHNITT 5. MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel Trockenldschmittel. Kohlendioxid (CO2). Spruhwasser. Alkoholbestandiger Schaum.
GroR3brand ACHTUNG: Verwendung von Spruhwasser bei der Brandbekampfung kann unwirksam sein.
Ungeeignete Loschmittel Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Entziindungsgefahr. Produkt und leeren Behélter von Hitze und Zundquellen fern halten. Im

Stoff ausgehen Brandfall Behalter mit Sprihwasser kiihlen. Feuerruckstande und kontaminiertes
Feuerléschwasser muss gemén den lokalen Bestimmungen entsorgt werden. Das Produkt
ist oder enthalt einen Sensibilisator. Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Spezielle Schutzausriistung und Loschtrupps missen umgebungsluftunabhéngige Atemschutzgeréte und vollstandige
VorsichtsmalRnahmen zur Einsatzkleidung tragen. Personliche Schutzausristung verwenden.
Brandbekdmpfung

|ABSCHNITT 6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung

Vorsichtsmalinahmen verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Beriihrung mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Ausreichende Bellftung sicherstellen. Personen vom
Verschitteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. Alle
Zindquellen ENTFERNEN (nicht Rauchen, keine Funken oder Flammen im unmittelbaren
Umgebungsbereich). Flammenriickschlag beachten. MaRnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen. Alle Werkzeuge zur Handhabung des Produkts missen geerdet sein.
Ausgetretenes Material nicht beriihren und nicht hindurchlaufen.
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Sonstige Angaben Bereich luften. Siehe Schutzmaflinahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefuhrt sind.
Einsatzkrafte In Abschnitt 8 empfohlene persénliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen Siehe SchutzmaRnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefihrt sind. Weitere
Leckagen oder Verschutten vermeiden, wenn gefahrlos méglich. Nicht in die Kanalisation
oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden fur Ruckhaltung Leckage stoppen, sofern dies gefahrlos mdglich ist. Ausgetretenes Material nicht beriihren
und nicht hindurchlaufen. Zur Reduzierung von Dampfen kann ein dampfunterdriickender
Schaum eingesetzt werden. Verschuttetes weitrdumig eindammen, um Ablaufwasser
aufzufangen. Nicht in Abflusse, Kanalisation, Grében und Gewéasser gelangen lassen. Mit
Erde, Sand oder anderem nicht brennbarem Material aufsaugen und zur spateren
Entsorgung in Behalter fiillen.

Verfahren zur Reinigung Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Einddmmen. Mit inertem,
absorbierenden Material aufsaugen. Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete
Behalter uberfuhren.

Vermeidung sekundarer Gefahren Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich
reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in
Abschnitt 13.

IABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang Personliche Schutzausrustung verwenden. Einatmen von Dampfen oder Nebel vermeiden.
Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen. Behdlter, in denen dieses Material transportiert wird, miissen
geerdet und verschlossen sein, um eine statische Entladung, ein Feuer oder eine Explosion
zu verhindern. Mit lokaler Absaugung verwenden. Funkensichere Werkzeuge und
explosionssichere Ausriistung verwenden. In Bereichen aufbewahren, in denen eine
Sprinkleranlage installiert ist. GemaR Anweisungen der Packungsbeilage verwenden. Mit
einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Beriihrung mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgerat anlegen. Bei
Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

Allgemeine Hygienevorschriften Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht
auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Regelmafiges Reinigen der Ausriistung, des
Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hande vor Pausen und unmittelbar nach
dem Umgang mit dem Produkt waschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen Behalter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kiihlen und gut belifteten Ort
lagern. Von Hitze, Funken, Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten (d. h.
Zindflammen, Elektromotoren und statischer Elektrizitat). In korrekt gekennzeichneten
Behaltern lagern. Nicht in der Nahe von brennbaren Materialien lagern. In Bereichen
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Lagerklasse (TRGS 510)

aufbewahren, in denen eine Sprinkleranlage installiert ist. Gemaf den spezifischen

nationalen Vorschriften aufbewahren. Geman den 6rtlichen Vorschriften lagern. Darf nicht in
die Hande von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. Von anderen Materialien
entfernt aufbewahren.

LGK 3.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Risikomanagementmaflnahmen

(RMM)

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

Schutzausriistungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

8.1. Zu liberwachende Parameter

Expositionsgrenzen

Dieses Produkt enthalt, wie geliefert, keine gesundheitsschadlichen Stoffe mit
Arbeitsplatzgrenzwerten, die durch die fiir die Region verantwortliche Behorde festgelegt

wurden.

Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte Dieses Produktes enthalt im Lieferzustand keine gefahrlichen Materialien mit biologischen
Grenzwerten, die durch die landerspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden.

Derived No Effect Level (DNEL) - Workers

Chemische Bezeichnung

Oral

Dermal

Einatmen

1-(2-Butoxy-1-methylethoxy)pro
ol
29911-28-2

pan-2-

134 mg/kg bw/day [4] [6]

189 mg/m? [4] [6]

(4]
(6]

Derived No Effect Level (DNEL) - General Public

Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit.

Langfristig.

Chemische Bezeichnung

Oral

Dermal

Einatmen

ol
29911-28-2

1-(2-Butoxy-1-methylethoxy)propan-2-

16 mg/kg bw/day [4] [6]

56 mg/m? [4] [6]

(4]
(6]

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit.

Langfristig.

Chemische Bezeichnung SuRwasser Freshwater Meerwasser Marine water Luft
(intermittent release) (intermittent release)
1-(2-Butoxy-1-methylethox 0.519 mg/L 5.19 mg/L 0.0519 mg/L - -
y)propan-2-ol
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29911-28-2

Chemische Bezeichnung SuRwasser Freshwater Meerwasser Marine water Luft
(intermittent release) (intermittent release)
29911-28-2
Chemische Bezeichnung [StiBwassersediment| Meerwassersedime | Sewage treatment Boden Nahrungskette
nt
1-(2-Butoxy-1-methylethox 2.96 mg/kg 0.296 mg/kg 100 mg/L 0.287 mg/kg soil dw -
y)propan-2-ol sediment dw sediment dw

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische
Steuerungseinrichtungen

Fir angemessene Bellftung sorgen, vor allem in geschlossenen Raumen.

Personliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz

Haut- und Korperschutz

Atemschutz

Allgemeine Hygienevorschriften

DichtschlieBende Schutzbrille.

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Undurchléassige Handschuhe.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Langarmige Kleidung.
Chemikalienbestandiger Anzug. Antistatische Stiefel.

Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrustung erforderlich. Bei
Uberschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Beluftung und

Evakuierung erforderlich sein.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht

aullerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Regelmafiges Reinigen der Ausriistung, des
Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hande vor Pausen und unmittelbar nach
dem Umgang mit dem Produkt waschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Es liegen keine Informationen vor.

Umweltexposition

|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand
Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

Eigenschaft

Flussigkeit
Flussigkeit
Colourless

Citrus.

Es liegen keine Informationen vor

Werte

Bemerkungen ¢ Methode

Keine bekannt

Schmelzpunkt / Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich
Entzundlichkeit
Entzundlichkeitsgrenzwert in der
Luft

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
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Obere Entziindbarkeits- oder Keine Daten verfigbar

Explosionsgrenze

Untere Entziindbarkeits- oder Keine Daten verfugbar

Explosionsgrenze
Flammpunkt 58 °C Keine bekannt
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten verfligbar Keine bekannt
Zersetzungstemperatur Keine bekannt
pH-Wert 5.5 pH (concentrated solution): 5.5

pH (als wassrige Losung) Keine Daten verfigbar Keine bekannt
Viskositat, kinematisch Keine Daten verfugbar Keine bekannt

Dynamische Viskositat Keine Daten verfugbar Keine bekannt
Wasserldslichkeit Keine Daten verfugbar Keine bekannt
Ldslichkeit(en) Keine Daten verfugbar Keine bekannt
Verteilungskoeffizient Keine Daten verfugbar Keine bekannt
Dampfdruck Keine Daten verfugbar Keine bekannt
Relative Dichte Keine Daten verfligbar Keine bekannt

Schittdichte 0.83 kg/l

Flissigkeitsdichte Keine Daten verfugbar
Relative Dampfdichte Keine Daten verfugbar Keine bekannt
Partikeleigenschaften

PartikelgroRRe Es liegen keine Informationen vor

PartikelgroRenverteilung Es liegen keine Informationen vor

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen
Nicht zutreffend
Explosive Eigenschaften Nicht als explosiv angesehen
Brandférdernde Eigenschaften Erfullt nicht die Kriterien zur Einstufung als oxidierend

9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale
Es liegen keine Informationen vor

|ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét

Stabilitat Unter normalen Bedingungen stabil.

Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegeniber Keine.
mechanischer Einwirkung
Empfindlichkeit gegentiber Ja.

statischer Entladung

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Hitze, Funken und Flammen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertragliche Materialien Starke S&uren. Starke Laugen. Starke Oxidationsmittel.
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10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte  Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

IABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Produktinformationen

Einatmen Spezifische Versuchsdaten fir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Eine Aspiration
in die Lunge kann zu schweren Lungenschaden fiihren. Kann Lungenédeme verursachen.
Lungenddeme kdnnen tddlich sein. Kann zu einer Reizung der Atemwege fiihren.

Augenkontakt Spezifische Versuchsdaten fiir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Kann
Reizungen verursachen.

Hautkontakt Sensibilisierung durch Hautkontakt mdéglich. Spezifische Versuchsdaten fiir den Stoff oder
das Gemisch liegen nicht vor. Wiederholte oder langandauernde Exposition der Haut kann
bei anfélligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. (auf der Basis der
Bestandteile). Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren. Verursacht
Hautreizungen.

Verschlucken Spezifische Versuchsdaten flir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Bei
Verschlucken besteht Aspirationsgefahr. Kann bei Verschlucken Lungenschéden
verursachen. Eine Aspiration kann Lungenédeme und Pneumonitis verursachen. Kann bei
Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. Verschlucken kann zu
gastrointestinalen Irritationen, Ubelkeit, Erbrechen und Diarrhd fiihren. (auf der Basis der
Bestandteile).

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Symptome Juckreiz. Hautausschlage. Nesselausschlag. Atembeschwerden. Husten und/oder
Keuchen. Benommenheit. R6tung. Kann Rotung und trAnende Augen verursachen.

Akute Toxizitat

Toxizitatskennzahl

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet
ATEmix (oral) 99,999.00 mg/kg
ATEmix (dermal) 5,000.00 mg/kg
ATEmix (Einatmen von Gas) 99,999.00 ppm
ATEmix (Einatmen von Dampfen)99,999.00 mgl/l

ATEmix (Einatmen von 99,999.00 mg/l
Staub/Nebel)
Angaben zu den Bestandteilen
Chemische Bezeichnung LD50 oral LD50 dermal LC50 Einatmen
Orange Terpenes - > 5000 mg/kg ( Rabbit) -

Verzogert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Einstufung basiert auf den fiir die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht
Hautreizungen.
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Schwere Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Augenschadigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege oder Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

der Haut

Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitéat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
STOT - einmaliger Exposition Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
STOT - wiederholter Exposition Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

11.2. Informationen zu anderen Gefahren

11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrin disruptive Eigenschaften Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemall REACH Artikel 57(f) oder
der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

11.2.2. Sonstige Angaben

Andere schéadliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

|ABSCHNITT 12:. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okotoxizitat Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.
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12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat im Boden Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und Das Produkt enthélt keine als PBT oder vPvB eingestuften Stoffe oberhalb der
vPvB-Bewertung Deklarationsgrenze.
Chemische Bezeichnung Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung
Orange Terpenes Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht
angewendet

12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrin disruptive Eigenschaften Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel 57(f) oder
der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

|ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Rickstanden/nicht Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. GemaR den lokalen Verordnungen entsorgen.
verwendeten Produkten Abfall gemé&R den Umweltvorschriften entsorgen.
Kontaminierte Verpackung Leere Behdlter stellen eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr dar. Behélter nicht

schneiden, anstechen, oder schweil3en.

IABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN1993
14.2 Ordnungsgemale FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes)

UN-Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen 3

14.4 Verpackungsgruppe 1

14.5 Umweltgefahren Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

IMDG
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN1993
14.2 OrdnungsgemélRe FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes)

UN-Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen 3

14.4 Verpackungsgruppe 1]

14.5 Umweltgefahren Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

14.7 Massengutbeférderung auf Es liegen keine Informationen vor
dem Seeweg geman
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IMO-Instrumenten

RID
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN1993
14.2 Ordnungsgemale FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes)

UN-Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen 3

14.4 Verpackungsgruppe 1

14.5 Umweltgefahren Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

ADR
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN1993
14.2 Ordnungsgemale FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes)

UN-Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen 3

14.4 Verpackungsgruppe I

145 Umweltgefahren Nein

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender

IABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Nationale Vorschriften

Deutschland
Wassergefahrdungsklasse stark wassergeféahrdend (WGK 3)
(WGK)

Europdaische Union
Richtlinie 98/24/EG fir den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Geféahrdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschrankungen:

Dieses Produkt enthélt keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang
XIV) Dieses Produkt enthélt keine Stoffe, die einer Beschrankungen unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006, (REACH),
Anhang XVII)

Persistente organische Schadstoffe
Nicht zutreffend

Kategorie fir geféhrliche Stoffe gemal Seveso-Richtlinie (2012/18/EU)
P5a - ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
P5b - ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
P5c - ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009
Nicht zutreffend

EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG)
Chemische Bezeichnung EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG)
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| Orange Terpenes - 8028-48-6 Pflanzenschutzmittel |

Internationale
Bestandsverzeichnisse

TSCA Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
DSL/NDSL Lieferanten fir Compliance-Status des Bestands kontaktieren
EINECS/ELINCS Lieferanten fir Compliance-Status des Bestands kontaktieren
ENCS Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
IECSC Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
KECL Lieferanten fir Compliance-Status des Bestands kontaktieren
PICCS Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
AlIC Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
NZloC Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
Legende:

TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Uberwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

DSL/NDSL - Kanadische Entsprechung der europaischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem
Markt sind

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances (Européisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe )/European List of Notified Chemical Substances (Européische Liste der angemeldeten
chemischen Stoffe )

ENCS - japanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Japan Existing and New Chemical Substances)

IECSC - chinesisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (China Inventory of Existing Chemical Substances)

KECL - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals
and Chemical Substances)

AlIC - Australisches Inventar der Industriechemikalien

NZIoC - neuseeléndisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbericht Es liegen keine Informationen vor

IABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schliissel oder Legende fir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Wortlaut der H-Satze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird
H226 - Flussigkeit und Dampf entziindbar

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein
H315 - Verursacht Hautreizungen

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H411 - Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Legende
SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fur die Genehmigung:

Legende Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) STEL STEL (Short Term Exposure Limit, Wert fur
Kurzzeitexposition)

Grenzwert Maximaler Grenzwert * Hautbestimmung

+ Sensibilisatoren

[Einstufungsverfahren
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Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Verwendete Methode

IAkute orale Toxizitat Berechnungsverfahren
IAkute dermale Toxizitat Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - Gas Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - ddmpfe Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - Staub/Nebel Berechnungsverfahren
IAtz-/Reizwirkung auf die Haut Berechnungsverfahren
Schwere Augenschadigung/Augenreizung Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Atemwege Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Haut Berechnungsverfahren
Mutagenitét Berechnungsverfahren
Karzinogenitét Berechnungsverfahren
Reproduktionstoxizitét Berechnungsverfahren
STOT - einmaliger Exposition Berechnungsverfahren
STOT - wiederholter Exposition Berechnungsverfahren
IAkute aguatische Toxizitat Berechnungsverfahren
Chronische aquatische Toxizitat Berechnungsverfahren
IAspirationsgefahr Berechnungsverfahren
Ozon Berechnungsverfahren

MaRgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten

Agentur flr Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehérde) ChemView-Datenbank

Européische Behorde fur Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Ausschuss fir Risikobewertung der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA_RAC)

Europaische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Umweltschutzbehdorde)

Richtwerte flr akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehérde,

Bundesgesetz fiir Inzektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehérde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)
Datenbank mit geféhrlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Nationales Institut fiir Technologie und Evaluation (NITE)

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)

Nationales Toxikologie-Programm (NTP)

Neuseelands Datenbank fur Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veroffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung,
OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
OECD) Screening Information Data Set (Programm z Erstellung von Datensétzen zu Chemikalien, SIDS)

Weltgesundheitsorganisation

Uberarbeitet am 08-04-2023

Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Haftungssauschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veréffentlichung nach
unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung fir eine sichere Handhabung,
Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschuttetem bestimmt und gelten nicht
als Garantie und Qualitatsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene
Material und kdnnen bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Ablaufen fiir ein solches Material keine

Glltigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.
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Ende des Sicherheitsdatenblatts
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