
 
产品数据表 3UF7000-1AU00-0

BASIC UNIT 1 SIMOCODE PRO C;
PROFIBUS DP-INTERFACE 12 MBIT/S, RS485;
4I/3O FREELY PARAMETERIZABLE;
US: AC/DC 110-240V;
THERMISTOR MOTOR PROTECTION;
OUTPUTS MONOSTABLE

综合技术数据：

产品品牌名称 SIRIUS

产品名称 SIMOCODE pro C 电机管理系统

产品的结构形式 基础设备1

输出点数目 3

输入端数目 4

工作电压

• 在50 Hz时 / 在AC时 / 测定值 V 110 … 240

• 在60 Hz时 / 在AC时 / 测定值 V 110 … 240

• 在DC时 / 测定值 V 110 … 240

工作区要素控制馈电电压测定值

• 在50 Hz时 / 在AC时 / 初始值 0.85

• 在60 Hz时 / 在AC时 / 初始值 0.85

• 在DC时 / 初始值 0.85

• 在50 Hz时 / 在AC时 / 终值 1.1

• 在60 Hz时 / 在AC时 / 终值 1.1

• 在DC时 / 终值 1.1

损耗有功功率 / 总的 / 典型的 W 5

跨接时间 / 在网电停电时 s 0.05

控制馈电电压频率
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• 1 / 额定值 Hz 50

• 2 / 额定值 Hz 60

相对的对称允许偏差 / 控制馈电电压频率的 % 5

防护等级 IP IP20

防电击接触保护 防直接接触保护

电器设备标示 / 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750 F

电器设备标示 / 按照DIN EN 61346-2的 F

电磁兼容性 :

EMC抗干扰稳定性 / 按照IEC 60947-1的 符合清晰度/锐度3

电缆产生的的干扰馈入BURST / 按照IEC 61000-4-4的 2kV (power ports 电源端口) / 1kV (signal ports 信号端
口)

电缆产生的的干扰馈入导线-地面SURGE / 按照IEC 61000-4-5的 2 kV

电缆产生的的干扰馈入导线-导线SURGE / 按照IEC 61000-4-5的 1 kV

静电的放空 / 按照IEC 61000-4-2 6kV触点放电 / 8kV排气

电 / 磁场产生的的干扰馈入 10 V/m

电缆产生的的干扰馈入为高频辐射 / 按照IEC 61000-4-6 10 V

EMC发出干扰 / 按照IEC 60947-1 级别A

电磁场产生的 HF 干扰馈入 / 按照 CISPR11 符合清晰度 A

电缆产生的 HF 干扰馈入 / 按照 CISPR11 符合清晰度 A

电位隔离的结构形式 根据 IEC 60947-1 对所有电路进行安全隔离

脉冲电压强度 / 测定值 V 4,000

隔离电压 / 对于污染程度3 / 测定值 V 300

输出：

输出端数目

• 作为附带触点的控制元件 3

开关特性 单稳的

短路保护规格 / 每个输出端 熔断片： gG6A，灵敏的10A(IEC60947-5-1)，电路保
护开关特性C：1.6A(IEC60947-5-1) 或 6A(I_K <500A)

持续电流 / 继电器输出端的常开触点

• 50 ℃ 时 A 6

• 60 °C 时 A 5

通断能力电流 / 继电器输出端常开触点的

• 在AC-15时

• 在24 V时 A 6

• 在120 V时 A 6

• 在230 V时 A 3

• 在DC-13时

• 在24 V时 A 2

• 在60 V时 A 0.55
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• 在125 V时 A 0.25

触点负荷能力 / 辅助触点的 / 符合 UL B300 / R300

电子式使用寿命（转换周期） / 典型的 100,000

机械式使用寿命（转换周期） / 典型的 10,000,000

输入：

数字输入端的数量 / 共有基准电位 4

输入电压 / 在数字输入处 / 对于DC / 测定值 V 24

电缆长度 / 用于数码信号 / 最大的 m 300

数字输入的设计 / 类型 1 符合 IEC 61131 是

输入端数目 / 用于热敏电阻连接 1

热电阻动作值 Ω 3,400 … 3,800

热电阻释放值 Ω 1,500 … 1,650

导线长度 / 用于连接热敏电阻 / 导线截面 = 2.5 mm² 时 / 最大值 m 250

导线长度 / 用于连接热敏电阻 / 导线截面 = 1.5 mm² 时 / 最大值 m 150

导线长度 / 用于连接热敏电阻 / 导线截面 = 0.5 mm² 时 / 最大值 m 50

产品组件

• 数字输入 是

• 输入端用于热敏电阻连接 是

• 用于模拟温度传感器的输入端 否

• 用于接地识别的输入端 否

电机保护功能：

产品功能

• 过载保护 是

• 热敏电阻电机保护评值 是

保护功能：

产品功能

• 不对称识别 是

• 断相识别 是

• 相序识别 否

• 接地识别 是

• 欠电流识别1相 是

• 过电流识别1相 是

• 欠电压识别 否

• 过电压识别 否

• 堵转电流评估 是

• 有效功率监控 否

• cos phi 监控 否

• 起动次数监控 是
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电机控制功能：

产品功能

• 过载继电器可参数化设置 是

• 断路器 - 控制 是

• 直接起动 是

• 可逆起动 是

• 星角 否

• 星形-/三角形-转换开关 否

• 达兰得开关 否

• 达兰得转换开关 否

• 极性转换开关 - 开关 否

• 极性转换开关 - 转换开关 否

• 滑杆控制 否

• 阀门控制 否

产品功能：

产品功能

• 软起动器控制 否

• 输出端可参数化 是

• 电流数据采集 是

• 电压数据采集 否

• 有效功率测量 否

• 输入端可参数化 是

• 诊断功能 是

• 数据采集功能 是

• 维护功能 是

• 密码保护 是

• 测试功能 是

产品扩展

• 电流采集模块 是

• 电流-/电压采集模块 否

• 分断模块 否

• 数字式 I/O 模块 否

• 故障安全式 I/O 模块 否

• 接地监控模块 否

• 温度监控模块 否

• 模拟式 I/O 模块 否

• 操作单元 是

• 带显示屏的操作单元 否
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通讯，联络 :

产品功能 / 数据总线通讯 是

电气连接的结构形式 / 通讯接口的 Sub D / 端子

传输率 / 最大 Mbit/s 12

接口数量

• 根据 PROFIBUS 1

协议 / 支持

• PROFIBUS DP协议 是

• PROFINET IO 协议 否

• PROFIsafe 协议 否

• LLDP 否

• 地址解析协议 (ARP) 否

• HTTPS 否

• OPC UA 服务器 否

• NTP 否

产品功能

• 网络服务器 否

• 共享设备 否

• 在以太网接口处

• 自动协商模式 否

• 自动切换 否

• MRP 冗余法 否

• MRRT 冗余法 否

• 支持 / PROFINET 系统冗余 否

• 支持PROFIenergy测量值 否

• 支持PROFIenergy关闭 否

识别和维护

• I&M0 - 设备专有信息 是

• I&M1 - 设备标识/地点标识 是

• I&M2 - 安装日期 是

• I&M3 - 注释 是

装入/固定/外廓尺寸 :

固定类型 螺栓和扣接固定

装入位置 任意的

宽度 mm 45

高度 mm 111

深度 mm 95

可连接的导线截面类型

• 单芯线的 1x (0.5 ... 4 mm²), 2x (0.5 ... 2.5 mm²)
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• 细芯线的

• 带有电缆末端加工 1x (0.5 ... 2.5 mm²), 2x (0.5 ... 1.5 mm²)

• 在AWG导线时

• 单芯线的 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)

• 多股线的 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 16)

拧紧转矩

• 在螺栓连接时 N·m 0.8 … 1.2

拧紧扭矩 (lbf·in)

• 螺栓连接时 lbf·in 7 … 10.3

连接：

产品功能 / 用于辅助和控制电路的可拆下接线夹 是

环境条件：

环境温度

• 在储存期间 °C -40 … +80

• 在运输期间 °C -40 … +80

• 运行期间 °C -25 … +60

• 安装高度 ≤ 3000m 时 / 运行期间 / 最大值 °C 50

• 安装高度 ≤ 4000m 时 / 运行期间 / 最大值 °C 40

相对空气湿度

• 在运行阶段 % 5 … 95

安装高度 / 对于高度高于NN m 2,000

• 最大的 m 4,000

可冲击稳定性 / 按照IEC 60068-2-27 15g / 11 ms

抗震强度 1-6 Hz / 15 mm; 6-500 Hz / 2 g

正树/批准：

防爆设备组和防爆类 / 根据 ATEX 产品准则 94/9/EG Ex II (2) GD / Ex I (M2)

资格证明 / 参考 ATEX 是
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General Product Approval EMC

For use in hazardous locations Test Certificates

Explosion
Protection
Certificate

Special Test
Certificate

Shipping Approval

other

Confirmation Declaration of
Conformity

PROFINET-
Certification

PROFISafe-
Certification

other

更多相关信息：

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)
http://www.siemens.com/industrial-controls/mall

Cax 在线发生器
http://www.siemens.com/cax

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3UF7000-1AU00-0/all

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3UF7000-1AU00-0
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最后一次变更： 2013-7-25
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