Tuercas de bloqueo E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

e Tuercas de bloqueo RS PRO, M16, tuerca de

para aplicaciones de

altas prestaciones bloqueo de encastre de nylon
simple
Encastres de nylon

reforzado con fibra
de vidrio

e Aceroinoxidable A2

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

De la Marca de confianza RS PRO, estas contratuercas contienen un encastre de nylon para una
fijacion segura. Estan disefiados para permanecer seguros a pesar de las condiciones de vibracion
severa. La tuerca esta fabricada de acero inoxidable A2 con un chapado de zinc brillante, para
mayor durabilidad y resistencia ambiental durante un largo periodo de uso. Puesto que tiene un
indice de proteccion A2, es incluso adecuado para usar en la industria alimentaria.

Hay varios tamafios métricos disponibles:

*521-917 Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M3 <521-923 Es una tuerca autoblocante
de acero inoxidable M4

*521-939 Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M5

+521-945 Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M6

*521-951 Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M8

*521-967 Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M10

«521-973 Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M12

*275-692 Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M16

*275-709 Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M20

Especificaciones

Tamafio de rosca M16

Tipo Encastre de nylon
Material Acero inoxidable
Acabado Sencillo

Grado A2

Electrodomésticos como lavadoras y secadoras,

Aplicaciones AN O . Iy
P magquinaria industrial, industria de automocion

Especificaciones mecanicas

Tipo de acero inoxidable 304 A2

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones RoHS
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/521917/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/521923/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/521939/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/521945/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/521951/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/521967/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/521973/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/275692/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/275709/
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Tuercas de bloqueo

RS Stock No. Thread Size

275692 M16

275709 W20

521917 M3

521923 M4

521939 M5

521945 Me

521951 M2

521967 M10

521973 M12

767804 M3

767810 M4

767826 M5

767832 M6

767848 Ma

767854 M10

2484539 M12

521939 M5

Material Finish Thread Size Stainless Steel Type Type RS Part No.
Stainless Steel | Plain M3 A2 304 MNylon Insert 521917
Stainless Steel | Plain M4 A2, 304 MNylan Insert 521923
Stainless Steel | Plain MS A2, 304 Mylon Insert 521939
Stainless Steel | Plain ME AZ 304 Mylon Insert 521945
Stainless Steel | Plain Mg A2, 304 MNylon Insert 521951
Stainless Steel | Plain M10 A2 304 Mylon Insert 521967
Stainless Steel | Plain M12 A2, 304 Mylon Insert 521973
Stainless Steel| Plain M16 A2, 304 Mylon Insert 275692
Stainless Steel | Plain M20 A2, 304 Mylon Insert 275708
Material Finish Thread Size Stainless Steel Type Type RS Part No.

Stainless Steel | Plain M3 A4, 316 MNylon Insert 767804
Stainless Steel | Plain M4 Ad 316 Mylon Insert 767810
Stainless Steel | Plain M5 A4, 316 Mylon Insert 167826
Stainless Steel | Plain ME A4, 316 Mylon Insert 767832
Stainless Steel | Plain Ma Ad 316 Mylon Insert 767848
Stainless Steel | Plain M10 A4, 316 Mylon Insert 767854
Stainless Steel | Plain M1i2 Ad 316 Mylon Insert 2484539
Stainless Steel | Plain M16 A4, 316 Nylon Insert 7976377
Stainless Steel | Plain Mz20 Ad, 316 Mylon Insert 7976386
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