Schneidklemmverbinder fiir Flachleitungen
BK-MOD 421/422

Steckverbinder im Modulraster BK-MOD 421/422

Stift- und Federleisten nach DIN 41651
6-, 10-, 14-, 16-, 20-, 26-, 34-, 40-, 50-, 60- und 64polig

Stiftleisten BK-MOD 421 (Standard- und Kompaktheader) zur Aufnahme von Federleisten
BK-MOD 422. Fir End- und Busverbindungen

Standardheader (Stiftleiste)

gerade abgewinkelte
Anschlisse Anschlisse
(Ausflhrung stehend)  (Ausflihrung liegend)

b
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Verriegelungen (mit Auswerferfunktion)
Verriegelungshaken kurz, Verriegelungshaken lang,
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Kompaktheader (Stiftleiste)

- Gerade Abgewinkelte
- b 4 gewr
g Anschiisse Anschliisse
Markierung erster Kontakt (Ausfiihrung stehend)  (Ausfihrung liegend)
ﬁ_'gd[, | '
_____ e 1] L !
~ ) 3
o o
+ —t=7
TTTTITTTId 2 ¥ & )
$B50232-D
o ] . 29103 |
=t
(. CE
e AL R A R
é‘ Y T : Pol- MaBe in mm
P ¢oooo0oao oo —- é zahl b .
w nanooonur~-——4— o a max.|emm.
9%-. M~ 6 5,08 |16,92 | 12,72
- 10 10,16 | 22,00 | 17,80
3 81 L_ ’j 14 15,24 | 27,08 | 22,88
16 17,78 | 29,62 | 25,42
20 22,86 | 34,70 | 30,50
Kontakt 1 Entfalit bei Polzahl 6 26 30,48 | 42,32 | 38,12
Entfallt bei Polzahl 6, 10 und 14 34 40,64 | 52,46 | 48,28
Verriegelungen (mit Auswerferfunktion)
Verriegelungshaken kurz, Verriegelungshaken lang,
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Federleiste bestehend aus Pref3platte mit Oberteil (Auslieferzustand)

\ 3.81 - 127 Pol- MaBe in mm
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Kabelumlenkbiigel

25~0.15
4
I
I
L
‘ e
: ]
4
<
—
Lmax.ls ——l

fe—— 142015 ——mm]

3-0]

A l”] q ﬂ T i 3 Breite 6 £ 0,1
Markierung

Kontakt 1 — | I
37-0} SBS0489-~E

Belegungsplan (Ansicht auf die Schneidklemm-Kontakte)

Kontakt 1/Ader 1
(Randader)

Kennzeichen fi‘]_r Rgndader
seitlich am Isolierkdrper ——_ ’ - Kontakt 2/Ader 2

Kontakt 3/Ader 3
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Ausfithrung

— Header fiir gedruckte Schaltungen
— Kontaktierbare Kabelquerschnltte nach DINNDE 0811:
Litze 0,09 mm? (AWG 28/7) und 0,14 mm?2 (AWG 26/7)
Massiv 0,25 mm & (AWG 30/1) und 0,32 mm & (AWG 28/1)
Kabelteilung: 1,27 mm; Isolationsdicke: max. 1,1 mm
~ Mitten-Polarisierung (auBer 6polige Ausfiihrung) und Polarisierungsnasen
— Federleiste mit vorverrasteter PreBplatte
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Technische Daten

Isolierkbrper
Kontaktwerkstoff

Kontaktoberflache

Strombelastbarkeit je Kontakt
bei 20 *C/70 °C/100 °C
Prifspannung Kontakt-Kontakt
Isolationswiderstand
Brennbarkeit
Grenztemperaturbereich
Steckhaufigkeit

Thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstéarkt
Kupferlegierung

Stiftleiste [ Federleiste
Kontaktstift: Pd Giber Au (flash)| Steckbereich: Doppelkontakt,

Létstift: Zinn Gber Nickel Pd Gber Au (flash)
Schneidklemme: Zinn iber Nickel

1,5 A/1 A/0,5 A

0,94 kv

>10° MQ

entsprechend UL 94 V-0
-55...+125°C

Anforderungsstufe 2 > 200 Steckzyklen

Zum Konfektionieren dieser Verbinder mit Flachleitungen sind Werkzeuge fiir Einzelanfertigung
und fiir Serienfertigung lieferbar. Bitte anfragen.

Polzahl

Bestellbezeichnung

Standardheader mit geraden Létstiften (ohne Verriegelung)

6
10
14
16
20
26
34
40
50
60
64

RS 256-6322
RS 256-6338
RS 256-6344
RS 256-6366
RS 256-6372
RS 256-6388
RS 256-6394
RS 256-6401

RS 256-6423
RS 256-6439
RS 256-6445

Standardheader mit 90° abgewinkelten Létstiften (ohne Verriegelung)

6
10
14
16
20
26
34
40
50
60
64

RS 256-6451
RS 256-6467
RS 256-6473
RS 256-6489
RS 256-6495
RS 256-6502
RS 256-6518
RS 256-6524
RS 256-6530
RS 256-6546
RS 256-6552

Verriegelungshaken flir Standardheader (2 Stilick pro Header erforderlich)

kurz
lang

RS 256-6568
RS 256-6580




Polzahl Bestellbezeichnung

Kompaktheader mit geraden Lotstiften (ohne Verriegelung)

6 RS 256-6596
10 RS 256-6603
14 RS 256-6619
16 ' RS 256-6625
20 RS 256-6647
26 RS 256-6653
34 RS 256-6669

Kompaktheader mit 90° abgewinkelten Lotstiften (ohne Verriegelung)

6 RS 256-6675
10 RS 256-6681
14 RS 256-6697
16 RS 256-6704
20 RS 256-6710
26 RS 256-6726
34 RS 256-6732

Verriegelungshaken flir Kompaktheader (1 Stilck rechts und 1 Stiick links je Header erforderlich)

kurz, rechts RS 256-6748
kurz, links RS 256-6754
lang, rechts RS 256-6760
lang, links RS 256-6776

Fedetleiste (ohne Zugentlastungsbiget)

6 RS 256-6782
10 RS 256-6805
14 RS 256-6811
16 RS 256-6827
20 RS 256-6833
26 RS 256-6849
34 RS 256-6861
40 RS 256-6877
50 RS 256-6883
60 RS 256-6899
64 RS 256-6906

Zugentlastungsbiigel (1 Stiick je Federleiste erforderlich)

6 RS 256-6928
10 RS 256-6934
14 RS 256-6940
16 RS 256-6956
20 i RS 256-6962
26 RS 256-6978
34 RS 256-6984
40 RS 256-6990
50 RS 256-7000
60 RS 256-7016

64 RS 256-7022




