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Leveringsprogram

Produktspekter Smeltesikring

Basisfunksjon Sikringskassett

Bruksomrade Hay hastighet

Nominell strem | A 160

Nominell spenning AC690V
DC 500 V

Konstruksjonsstarrelse BS88

Starrelse 37x94mm

Brukskategori aR

Bryteevne kA 200

kan brukes for starrelse/applikasjoner beskyttelse av DC vanlig buss, DC-drev, stramomformere/likerettere og startere for
redusert spenning

Standard/Godkjennelse BS

Form fastboltede stiftsikringer forskjgvet (dobbe Itrommel)

Standarder/Regulations BS88-4
IEC 60269-4

Valgfritt tilbeher sikringsholder BH-1132

Tekniske data etter ETIM 7.0
Moduleere brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH-sikring (EC000055)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

DIN-starrelse Andre
Merkestrgm Amp 160
Merkespenning Volt 690
Spenningstype AC/DC
Nominell bryterkapasitet Kilo-Amp 200
Utnyttelsesgrad Andre
Type sikringstatusindikator Uten
Isolerte metallgrephandtak Nei
Eiendeler (linker)

Samsvarserklaering

00003218
04.10.2019 Eaton Industries GmbH 11

http://www.eaton.eu
© 09/2019 by Eaton Industries GmbH
Eaton 160FEE ED2019 V60.0 NO


ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/DECLARATIONS/00003218.pdf

