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RS Pro 阀 1/2 in. 路面上的 6 路 

RS 号： 499-1944             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

 

• 不锈钢 - 出色的耐腐蚀

性 

 

• 额定压力 wrg ： 68 
bar 

 

• 滚珠和杆 - 三军情报局 
316 不锈钢 

 

• 手柄垫圈螺栓材料 - 符
合美国标准的 A36 

 

• 工作温度范围： -15 c 
至 232 c 

特点 

产品说明  
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RS Pro l 和 t 形端口球阀、用于控制流量、是关闭应用的出色选择。这些球阀 Durable 、即使在长时

间使用后也能发挥出色性能。 
 
RS Pro 形螺纹端球阀、用于控制流量、提供各种尺寸和类型。 
499-1865 - l 端口球阀、 1/4 英寸 bspf 
499-1871 - l 端口球阀、 3/8 英寸 bspf 
499-1887 - l 端口球阀、 1/2 英寸 bspf 
499-1893 - l 端口球阀、 3/4 英寸 bspf 
499-1938 - t 形端口球阀、 3/8 in. bspf 
499-1944 - t 形端口球阀、 1/2 英寸、 bspf 
499-1950 - t 形端口球阀、 3/4 英寸 bspf 
499-1966 - t 形端口球阀、 1 英寸 bspf 

 

 

 

螺纹连接 1/2 in. 
附件类型 螺纹 
主体材料 不锈钢 
螺纹尺寸 1/2in 
可与一起安全使用 气体、油、水 
滚珠材料 三军情报局 316 不锈钢 
螺纹标准 in. 
手柄材料 三军情报局 304 不锈钢 
类型 3 路 
应用 加热系统；水处理；液体流量控制 

 

     

 

连接大小  12.7mm 
 

 

 

 

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 
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工作温度  -15°c 至 232°c 
最大工作压力 68 bar 

 

 

 

合规性 / 认证 ISO-5211 
       

认证 
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