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Horizontaler externer 
Schwimmerschalter von RS 

Pro, Edelstahl, 1-poliger 
Schließer, Schwimmer, 1 m, 

300 V, 300 V  

RS Best.-Nr. 174-8429             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Kompakte 
Schalterausführung  

• Außenmontage über 
1/2-Zoll-NPT-
Gewinde 

• Hochtemperaturausf
ührung erhältlich 

• Vom Benutzer 
konfigurierbar als 
Schließer (Schließen 
bei Anstieg) oder 
Öffner (Schließen 
bei Absenkung) 

 

MERKMALE 
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Der RS Pro Schwimmerschalter ist ein horizontal montierter Schalter. Dieser wird in SS 304 und 
316 hergestellt und funktioniert in Flüssigkeiten mit einem SG 0,8-Minimum. Die Schaltfunktion kann 
umgekehrt werden, indem das Gerät mit der Pfeilrichtung nach unten anstelle der normalen 
Richtung nach oben montiert wird. Er ist entweder mit 100 cm Anschlusslitze, DIN 43650-Stecker 
und -Buchse oder M12-Rundanschluss erhältlich. Kabelsätze sind für den Einsatz mit M12-
Anschlussversionen erhältlich  

 

 

 

Gerätetyp Schwimmer 

Schaltausgang 1-poliger Schließer  

Kontaktform Schließer/Öffner 

Gehäusematerial Edelstahl 

Schwimmer SG 0.7 

Minimale Flüssigkeit SG 0,8  

Anwendungen Steuerung einer Pumpe als Anzeige, Alarm 

 

 

 

Maximale Wechselspannung 300V    

Maximale Gleichspannung 300V 

Maximaler Strom 500mA  

Maximaler Druck 5bar  

Maximale Schaltleistung  50VA   

Nennstrom 0,5 A   

Kabelleitungsmaterial Verzinntes Kupfer  

Kabelummantelung XLPE    

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Montageart 
 
Horizontal, extern 

Kabellänge    1m 

Kabelgröße 17/0.10 - AWG22 

Befestigungsgewinde     1/2 Zoll NPT 

       

 

 

Maximale Betriebstemperatur 120 °C   

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-Konformitätszertifikat 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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