
 

 

 

简体中文 

RS 专业认证产品为您提供所有产品类别的专业质量部件。我们的产品系列经工程师测试认证，品质媲美领先品牌，但又无需支

付高昂价格。 

数据表 
WallNet 系列 19 英寸机柜，壁装，12U，574 x 540 x 
500mm 
RS 库存号 774-3704 

 

电缆管理： 
WallNet 在外壳的顶部和底部均提供两个电缆接

入点，面板上有塑料卡扣覆盖这些插槽，且可

以方便拆卸。如需提高安全性，可将这些面板

更换为机柜内部固定的金属板。通常用于风扇

托盘或填充板的大型开口也可用于电缆入口。 

热管理： 
壁挂式机柜的组件密度通常不会产生过多热

量。尽管如此，我们在侧面板上提供了通风

槽，并在外壳的顶板设计了开口。此开口可由

空白面板、通风面板或风扇托盘覆盖 

强度： 
我们的 WallNet 可支持高达 50kg 的负载，具体

负载因您的特定墙壁结构而异。我们的测试是

在煤渣砌块壁上进行的 

安装 
我们的基本款壁装柜可通过四个可拆卸支架直

接安装到墙壁上。对于型号 6U 至 15U，前框

架内置一个 19 英寸的安装导轨。我们的 18U 
型号需要更多支架，并标配第二个后机架。 

特点 
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安全性： 
无需由于您的安装环境不允许过大的机柜外形尺寸

而牺牲安全性。Aegis 壁装件配有可上锁的盖板和

内部固定面板。 

无障碍： 
我们的可反转盖板可实现左侧或右侧安装。顶板和

底板上设计了电缆开口。 

可扩展性： 
通过安装我们的延长套件可加深深度。这些脱卸铰

链延长杆具有 70、100 或 140 mm 的深度。 

提供应力： 
6U - 350 mm 深 
9U • 500 mm 深 
12U - 500 mm 深 
15U  500 mm 深 
18U - 500 mm 深 

我们的 WallNet 型号构成 Aegis 19* 壁装柜系列的

基础，这些多用途机柜采用高级材料，集周到设计

和易于组装特性于一身。在某些环境中，立式机柜

不是最佳解决方案，我们的 WallNet 也针对这类

环境提供了可行的选择 

[难以辨认] 
Aegis 壁装系列可容纳任何标准的 19* 机架安装设

备，完全可调的垂直安装导轨可实现设备的精确配

置。两种深度和四种高度，提供一系列机柜尺寸，

满足您的特定要求 

[难以辨认] 
网络外围设备通常必须分散在广泛的区域和多种不

同的位置。使用壁装机柜可提供标准 19 英寸机架

的优势，同时提供更出色的空间和预算经济性。 

WallNet 540 X 深 (D1) x U 

P/N 类型 D1 H1 

WN6U 6U 350.00 307 

WN9U 9U 500.00 441 

WN12U 12U 500 00 574 

WN18U 18U 500.00 841 
 

壁装系列 

顶部视图 

前视图 侧视图 
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壁装机柜 
部件分解图和组件清单 

项目 标题 

1 底盖 

2 固定框架焊件 

3 后框架焊件 

4 顶盖 

5 侧面板 (LH) 

6 侧面板 (RH) 

7 角架 

8 框架盖板配件 

9 电缆入口盖板塑料 
 

6U WALLNET 的等距视图和尺寸 
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侧视图 

WallNet 540 x 深 (D1) x U 

P/N 类型 D1 D2 H1 

WN6U 6U 350.00 N/A 307 

WN9U 9U 500.00 N/A 441 

WN12U 12U 500.00 N/A 574 

WN18U 18U 500.00 N/A 841 

Wex1 70D* 扩展套件 70D N/A 70.00 N/A 

Wex1 100D* 扩展套件 100D N/A 100.00 N/A 

* 选配零件 
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