Elektrische und Netzstromkabel E‘Elﬂg

MERKMALE
RS Pro 3-adriges 0,75-
Groler . .
Bet.riebstemp(-:oratu_rb magrlges NetZkabel, WeIBe
Sl  Silikongummiummantelung 25
m, 6,5 A 450 V, hohe
Ausgezeichnete Tempel'atur

Flexibilitat fur
einfache Bedienung

Silikonisoliertes
Kabel halt héheren
Biegezyklen stand

Gute Ol-und
Lésungsmittelbesta

ndigkeit

Bestandig gegen
verschiedene raue
chemische
Substanzen

Hohe Leistung in
widrigen

Umgebungen wie
Feuchtigkeit und

rauen UV-Strahlen

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie
die fihrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Ein hochwertiges flexibles 3-adriges Netzkabel von RS Pro mit einer Silikongummiummantelung fir
den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen.

Allgemeine Spezifikationen

Typ Hochtemperaturfett
Mantelmaterial Silikongummi
Mantelfarbe Weil}

Die Kabel werden als elektrische Anschlussleitung
oder Verkabelung in der Netzinstallation,
Haushaltsgeraten, elektrisch betriebenen Werkzeugen,
Baubeleuchtung und Maschinen mit innerer
Nennspannung gemaf A. C 450/750 V oder darunter
verwendet

Anwendungen

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom 6.5A
Nennspannung 450V
Isoliermaterial Silikongummi
Leitermaterial Kupferfett
Leiterwiderstand 26,7 Q/km
Spannungsprifung 2200 V/5 min, nicht durchstochen
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Mechanische Spezifikationen

Lange 25m
Querschnittsflache 0.75 mm?
American Wire Gauge 18AWG
AulRendurchmesser 7mm
Anzahl der Kerne 3

Anzahl der Litzen 24

GrofRe der Litzen 0.2mm
Aderlitzen 24/0.2mm
Leiterlitzentyp Litze

Betriebsumgebungsspezifikationen

GrolR3er Betriebstemperaturbereich -60 °C bis 180 °C.
Minimale Betriebstemperatur -40°C
Maximale Betriebstemperatur +180°C
Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
Normen erfullt IEC EN 60228 Klasse 5, RoHS-konform
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S.No. Performance [tems Technical Data

1 General Uit

a) Name of Manufacture/ Trade Mark REC

b) |Cable Type/Code YGG

& gmf;‘m and Cross-Sectional Area of 32075 a1 5
d) |WNominal Violtage Uo/U v 450750

a) |Execute Standards{MNon-identcal adoption)

2 |Construction Dimensions
21 |Conductor

a)  [Materiel annealed tinnéd coOpper wires

b) |In accordance with Standards class 5,25 per [ECBO22E

¢) |Nem. Cross-Sectional Area ey 075 1.5

, (NSt

d) Mo, of Wireidia of Wire In Conductor mm) 24020 30/0.28
&) |MNominal Diameter mm 1.13 1.58
2.2 |A Layer of Isolation Over Conductor

a)  |Material | mm Felyezuer tape
2,3 [Insulation

a)  |Matens Silicons Rubber

b) |Average Thickness mm 08 0e
¢) |Dia. Cver Core e 21 118
d)  |Core identification Blue, Brown & GIY Blue, Brown & GIY
gl |+ _iTolerance mm #10 £#10
3 |Electricity Data
31 |Max.DC Resistance at 20TC. Ofkm 2.0 1370
3.3 |Voltage Test Z200V Smin, not punctured
34 |Rated current A 10 i
4 |Engineering Data
41 |Cable Operation Temperature Range

a) |Mominal Operation | DegC A0-+180 -40~+180
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