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Punto di monitoraggio 
termocoppia RS PRO 

Codice RS: 788-7129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti RS Professionally Approved ti offrono parti di qualità 
professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di 
prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità 
paragonabile ai marchi leader senza pagare un prezzo premium. 

 

 

• Per l'accesso a punti 
di monitoraggio della 
temperatura scomodi 
o difficili da 
raggiungere 

• Basso costo e 
semplice da installare   

• Ideale per l'uso con 
sonde a filo sottile RS 
PRO 

• Può essere utilizzato 
con qualsiasi 
termometro a 
termocoppia (è 
necessario un cavo di 
collegamento) 

CARATTERISTICHE 
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La gamma RS PRO di porte a parete TC è progettata per offrire l'accesso a punti di monitoraggio della 
temperatura difficili da raggiungere o inaccessibili come TMV incassati, tubi di alimentazione e ritorno 
del bollitore o serbatoi d'acqua situati in altezza. 

Il TC Wall Port è ideale per le applicazioni di gestione delle strutture e può aiutare a risparmiare tempo 
eliminando la necessità di smontare ripetutamente i pannelli o lavorare in altezza. 

Questi dispositivi a basso costo e discreti sono semplici da installare e richiedono poca o nessuna 
manutenzione una volta installati. La temperatura può essere monitorata fino a 20 m di distanza senza 
perdita di precisione. 

La porta a parete RS PRO TC può essere utilizzata con la maggior parte delle sonde a termocoppia 
per la massima versatilità e dispone di una mini presa interna in modo da poter collegare una sonda 
esterna. 

 

 

Serie RS PRO 

Tipo di sonda Scatola di connessione a punto fisso 

Tipo di sensore Termocoppia tipo K 

Migliore precisione ±1,5⁰C (±0,25%) 

Classe di precisione Classe I 

Tipo di connettore Mini presa 

temperatura di esercizio -200 a 1100⁰C 

Temperatura di conservazione -30 a 50⁰C 

Applicazioni HVAC, gestione delle strutture 

 
 
 
 

Stile di montaggio montaggio a parete 

Dimensioni della scatola 55 x 52 mm 

  

 

 

Classificazione IP Impermeabile 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

Specifiche meccaniche 

Categoria di protezione 

Specifiche generali 
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EAN 5060379946014 

Numero di tariffa doganale 90259000 

 

 

 

eCl@ss Versione 32-12-03-90 

Versione UNSPSC 41112219 

 

 

 

Codice RS PRO Descrizione dell'accessorio Immagine 

204-8413 MM2008 Termometro 
Legionella con Temporizzatori 
Integrali 

 

204-8410 MM2000 Termometro a 
ingresso singolo 

 

204-8415 MM2010 Termometro 
multifunzione 

 

204-8417 MM2030 Termometro per 
simulatore di termocoppia 

 

Informazioni aggiuntive 

Classificazione 

Prodotti compatibili 
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409-4908 Sonda a filo sottile per 
termocoppia tipo K da 1 m 
 
 
 
 
 

 

479-1788 Sonda a filo sottile per 
termocoppia di tipo K da 3 m 

 

788-7144 Sonda ad immersione tipo K 

 

788-7122 Cavo di collegamento a spirale 
da 1 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accessori per sonda di temperatura 

 Pagina 5 di 5 Componenti RS – Acquista questo prodotto da https://uk.rs-online.com/ 

 

 

 

219-5354 Porta a parete TC singola 
con sonda a filo sottile 
integrale da 1 m 

 

219-5355 Doppia porta a parete TC 
con due sonde integrali a 
filo sottile da 1 m 

 

 

 

 

Altri prodotti Wall Port 


