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Hoja de características del
producto
Características

GS1DDU3
TeSys GS -Bloque interruptor-seccionador
compacto - 3P - 30A - tamaño CC

Principal
Gama TeSys
Nombre del producto TeSys GS
Nombre corto del dispositivo GS1 DD
Tipo de producto o componente Interruptor-seccionador portafusible
Aplicación del dispositivo Protección
Diseño Compacto
Número de polos 3P
Descripción de polos protegidos 3t
Tipo y composición de contactos 3 NO
[Ith] Corriente térmica convencional 30 A en 40 °C
[Ie] Corriente nominal de empleo 30 A
Tipo de fusible UL
Tamaño de fusible CC
Tipo de red AC

DC
Frecuencia de red 50/60 Hz

Complementario
Tipo de maneta rotactiva Frontal directo

Frontal externo
Soporte de montaje Placa

Carril
[Ui] Tensión nominal de aislamiento 690 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 8 kV
Potencia nominal de funcionamiento
en W

15 kW en 400 V
25 kW en 690 V
18.5 kW en 500 V

Resistencia a los cortocircuit 5.5 kA
Durabilidad mecánica 10000 ciclos
Durabilidad eléctrica 6000 ciclos
Conexiones - terminales Circuito de alimentación : orejetas terminales de anillo cable 2...6 mm²
Par de apriete Circuito de alimentación (pedido por separado) 3 Nm
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Entorno
Normas CSA C22.2 No 4

UL98
Certificaciones de producto ASEFA

LOVAG
LROS (Lloyds Register of Shipping)

Grado de protección IP IP20 con cubierta de terminal de acuerdo con IEC 60529
Temperatura ambiente de
funcionamiento

-20...70 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40...80 °C

Resistencia al fuego 960 °C cuerpo de acuerdo con IEC 60695-2-1
Altura 116 mm
Anchura 97 mm
Profundidad 83.5 mm
Peso del producto 0,6 kg

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  1610  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Información Logística
País de Origen Francia

Garantía contractual
Warranty period 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55908672&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=55908672&lang=es-es

