Hoja de caracteristicas del A9C30814

producto
Caracteristicas

Telerruptor iTL - 4P - 4 NO - 16A - bobina 110 V
CD- 230...240 V CA 50/60Hz

Principal

Gama Acti 9
Nombre del producto Acti 9iTL
Tipo de producto o componente Telerruptor
Nombre corto del dispositivo ITL
Aplicacion del dispositivo Normas
Numero de polos 4P
Composiciéon de los polos de contacto 4 NA

[In] Corriente nominal 16 A
Tipo de red AC

[Uc] tension de circuito de control 110 v DC

230...240 V CA 50/60 Hz

Complementario

Frecuencia de red

50/60 Hz

[Ue] Tension nominal de empleo

Tipo de control

415V CA 50/60 Hz

Control manual y remoto

Tipo de sefial de control

Impulso

Frecuencia de conmutacién

Duracién minima del impulso

5 maniobras de conmutacién/minuto
100 maniobras de conmutacién/dia

50ms...1s

Tipo de control remoto

Pulsador de paro luminoso 3 mA

Sefalizaciones en local

Indicacién de encendido/apagado

Tipo de montaje

Fijo

Soporte de montaje Carril DIN
Pasos de 9 mm 4

Altura 84 mm
Anchura 36 mm
Profundidad 60 mm
23-nov-2018

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Durabilidad eléctrica

AC-22 (pedido por separado) 100000 ciclos
AC-21 (pedido por separado) 200000 ciclos

Conexiones - terminales

Circuito de control (pedido por separado) terminales de tipo tunel 1 cable(s) 0.5...4 mm? rigido
Circuito de control (pedido por separado) terminales de tipo tunel 1 cable(s) 0.5...4 mm? rigido con
extremidad de cable

Circuito de control (pedido por separado) terminales de tipo tinel 1 cable(s) 1...4 mm? Flexible
Circuito de control (pedido por separado) terminales de tipo tinel 1 cable(s) 1...4 mm? flexible con
terminal

Circuito de alimentacion (pedido por separado) terminales de tipo tunel 1 cable(s) 1.5...4 mm? rigido
Circuito de alimentacion (pedido por separado) terminales de tipo tunel 1 cable(s) 1.5...4 mm? rigido
con extremidad de cable

Circuito de alimentacion (pedido por separado) terminales de tipo tunel 1 cable(s) 1.5...4 mm?
Flexible

Circuito de alimentacion (pedido por separado) terminales de tipo tunel 1 cable(s) 1.5...4 mm? flexible
con terminal

Longitud de cable pelado para
conectar bornas

11 mm

Par de apriete

1N.m

Compatibilidad de gama

Acti 9 iIATL24
Acti 9 IATEt

Acti 9 iATL4

Acti 9 iATLc

Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iIATLm

Acti 9 iATLs

Acti 9 iATLz

Acti 9 iETLiTL 16
Acti 9 iATLc+c

Entorno

Normas EN 669-1
EN 669-2-2

Certificaciones de producto CCC
GOST

Etiquetas de calidad CEBEC
IMQ
KEMA
NF
VDE

Nivel de ruido 60 dB

Grado de proteccion IP

IP20 en apertura acorde a IEC 60529
IP40 en envolvente acorde a IEC 60529

Grado de contaminacion 3
Tropicalizaciéon 2

Humedad relativa 95 % (55 °C)
Temperatura ambiente de -20...50 °C
funcionamiento

Temperatura ambiente de -40...70 °C

almacenamiento

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible
RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Producto Green Premium
Conforme - desde 1825 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

IZ'*I_"DecIaraci()n de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

Disponible

No necesita operaciones especificas para reciclaje

Informacion Logistica

Pais de Origen

Bélgica



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61637872&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61637872&lang=es-es

Garantia contractual

Warranty period 18 months

Schpeider



