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Thermoelementdraht Typ K, -
10 → +105 °C 2-adrige 

ungeschirmte PVC-
Ummantelung, 25 m  

RS Best.-Nr. 363-0402             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• PTFE-
Zwillingsverdrilltes 
Paar zum Verlängern 
oder Herstellen 
einfacher 
Thermoelemente 

• Ein Paar PTFE-
isolierter Leiter, die 
miteinander verdrillt 
sind 

• Gute mechanische 
Festigkeit und 
Flexibilität 

• Toleranzklasse 1 für 
optimale 
Genauigkeit 

 

 

 

 

 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

 RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen 
Thermoelement-Verlängerungskabeln. Diese Verlängerungsdrähte werden nach Industriestandards 
hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung zur Verlängerung des Abstands zwischen einem 
Temperaturfühler und dem Messgerät, das den Messwert liefert. 

 

 

 

Thermoelementtyp T 

Anzahl der Kerne 2 

Geschirmt/ungeschirmt Ungeschirmt 

Isoliermaterial PTFE 

Kabelform Einzelkern 

Anzahl der Litzen 1 

Brandverhalten  

Normen erfüllt  IEC 584 

Anwendungen 

 Medizin - Forschung in Bezug auf DNA und 
hypodermisches Einführen zur Erkennung eines Tors; 
Fahrzeugdiagnose - zur Überwachung und 
Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand, 
Ablesewerte, Zündkerzenfunktion und Bremsleistung; 
Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren 
und Öfen; Lebensmittelthermometer, Industriesonden 
und Sensoren 

 

 

 

Max. Leistungsaufnahme 170 VA fällt während des Ladevorgangs auf 20 VA ab 

Schleifenwiderstand Typ T bei 16,2 Ohm/Meter  

Produktbeschreibung 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Länge 25m 

Aderlitzen 1/0.2mm 

Größe der Litzen  0.2mm 

Energieabgabe 0-60 Joule 

Schweißkapazitätskrähte Bis zu 1,1 mm Durchmesser 

Arbeitszyklus Minimum 5-10 Schweißnähte/min 

Abmessungen 220 mm breit x 120 mm hoch x 250 mm Tiefe 

Gewicht 4kg 

Abschnitt 0.032mm2 

 

 

 

Minimale Betriebstemperatur -75°C 

Maximale Betriebstemperatur 260 °C 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-Konformitätszertifikat                

       

 

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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