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RS Pro 热电偶连接器、适合与 k 

型热电偶 k 型标准一起使用 
RS 库存号： 455-9792              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

 

• 触点由真正的热电偶

合金制成  
  

• IEC 颜色编码，可快速

轻松地识别 
 

• 接受极化扁平引脚触

点  
 

• 由坚固的玻璃填充热

塑性塑料制成 
 

• 不锈钢支架 
 

• 完全密封接线端子，

带电缆端口密封 
 

• 能够承受 220°C 的高

温 
 

• 适合与绞合线或实心

线一起使用 

特点 
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RS PRO 微型快速接线直插式热电偶插头连接器按 IEC 规范进行颜色编码。此母连接器的任一侧具有

不锈钢支架，使其可快速牢固地固定到面板上。这些热电偶连接器特别适用于将热电偶探头或电线接

线端子连接到延长或补偿电缆，并可快速、安全且无误地更换现有的热电偶。连接器的壳体由坚固的

玻璃填充热塑性塑料制成，具有耐冲击性，并且可耐受高达 220°C 的温度。这款公连接器上的引脚采

用扁平设计，并经过极化处理，以确保准确连接。彩色编码外壳的正面印有清晰的热电偶类型，易于

识别。  

 

 

 

附件类型 热电偶连接器 
适合与一起使用 K 型热电偶 
热电偶类型 k 
最高温度 220°c 
正向触点（合金类型） 镍铬      
负极触点（合金类型） 镍合金     
颜色   绿色 
应用      微型面板安装连接器 

    

 

 

连接器类型 热电偶连接器 

插头 / 插座 插座  

安装类型   不锈钢支架 
 

 

 

最大连续工作温度 220°c           
 

 

 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 
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合规性 / 认证 RoHS ， IEC 
        

 

  

 

 

认证 
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