
Typ 6125/6126

Fluid Control Systems

2/2- oder 3/2-Wege-Wippen-Magnetventil
Direktwirkend; Trennmembran; Vakuum bis 10 bar; DN 0,8; Flansch; 16 mm

TECHNISCHE DATEN

Gehäusewerkstoff PPS Betriebsspannung 12; 24 V DC (bei AC
Gerätesteckdose mit

Dichtwerkstoffe FPM, EPDM Gleichrichter verwenden)
110-120 V UC

Medien Gase und Flüssig- 230-240 V UC
keiten, die Gehäuse- Spannungstoleranz ±10%
und Dichtwerkstoffe Elektr. Leistung 3,4 W bei 12 und 24 V
nicht angreifen, wie 4 W bei 110-120 V
z. B. Druckluft, 4 W bei 230-240 V
Wasser und wässrige Nennbetriebsart Dauerbetrieb 100 % ED
Lösungen, schwache Schalthäufigkeit ca. 300/min
Säuren und Laugen;
technisches Vakuum Elektr. Anschlüsse • Steckerfahnen seitlich

Medientemperatur -10 bis +50 °C   (Steckerfahnen    bei 12/24 V DC
Umgebungstemp. max. +55 °C   nach DIN 43650 C • Steckerfahnen oben
Viskosität max. ca. 21 mm2/s   für Gerätesteckdose    bei 110/230 V UC

  Typ 2506/2510 • Rechteckstecker
Leitungsanschluß Bürkert-Flansch   siehe Zubehör)
Einbaulage beliebig, vorzugswei- Schutzart IP65 mit Gerätesteckdose

se Antrieb nach oben IP40 mit Rechteckstecker

Durchfluß: Kv-Wert Wasser [m3/h] Schaltzeiten [ms]
Messung bei +20 °C, 1 bar Druck am Messung am Ventilausgang bei 6 bar und +20 °C;
Ventileingang und freiem Auslauf Öffnen         Druckaufbau 0 bis 90%
Druckangaben [bar] Schließen    Druckabbau 100 bis 10%
Überdruck zum Atmosphärendruck

ABMESSUNGEN [mm]

Ventil mit Steckerfahnen seitlich Flanschbild für Anschlußplatte
Bürkert-Flansch

Ventil mit Rechteckstecker, Raster 5,08 mm Ventil mit Steckerfahnen oben

Wirkungsweisen
A 2/2-Wege-Ventil, direktwirkend,
stromlos geschlossen
T 3/2-Wege-Misch- oder Vertei-
lerventil, direktwirkend, stromlos
P1 ↔ A geschlossen und P2 ↔ A
offen; universell einsetzbar

BESCHREIBUNG
Die direktwirkenden Wippen-
Magnetventile der Typen 6125
(2/2-Wege) und 6126 (3/2-Wege)
sind für allgemeine Anwendungen
geeignet, bei denen Druckluft,
Gase oder leicht verschmutzte
Flüssigkeiten geschaltet werden
sollen.
Eine Membran trennt das Medium
vom Antrieb. Spule und Antrieb
werden zusätzlich durch eine
Edelstahlplatte getrennt.
Die Spule kann auf einfache Wei-
se gewechselt oder um 180°
gedreht werden, ohne den Antrieb
zu öffnen.
Die Ventile können direkt ange-
flanscht oder auf Einzel- bzw.
Mehrfachanschlußplatten montiert
werden. Sie sind zum Dosieren,
Füllen, Mischen und Verteilen
kleiner Medienmengen einsetzbar.
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Typ 6125/6126

Ersatzteilsätze siehe Ersatzteilkatalog Technische Änderungen vorbehalten 12/99-V1/890538

2/2- oder 3/2-Wege-Wippen-Magnetventil
Direktwirkend; Trennmembran; Vakuum bis 10 bar; DN 0,8; Flansch; 16 mm

Alle Ventile mit PPS-Gehäuse, Bürkert-Flansch, Befestigungsschrauben und Flanschdichtung;
Steckerfahnenausführungen ohne Gerätesteckdose (siehe Zubehör)

BESTELL-TABELLE VENTILE (Weitere Ausführungen auf Anfrage)

Hinweis: Bei 12 oder 24 V/AC (Wechselspannung) Gerätesteckdosen mit Gleichrichter verwenden (siehe Zubehör).
           ■ Die 110-120- bzw. 230-240-V-Spulen besitzen je einen integrierten Gleichrichter und einen Varistor. Sie sind somit für Gleich- und

Wechselspannung geeignet. Für den elektrischen Anschluß wird eine Gerätesteckdose ohne Beschaltung empfohlen (siehe Zubehör).

Gerätesteckdose nach DIN 43650 Form C
Typ 2506
mit Schraubklemmen                   Typ 2510 mit QUICKON-Anschluß

Zum Lieferumfang einer Gerätesteckdose gehören Flachdichtung und
Befestigungsschraube.

ABMESSUNGEN ZUBEHÖR [mm]

Einfachanschlußplatten für Bürkert-Flansch
Leitungsanschluß M5                       Leitungsanschluß G 1/8

Anschlußplatten aus Aluminium, schwarz eloxiert

BESTELL-TABELLE Zubehör
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Weiteres Zubehör auf Anfrage
- Mehrfachanschlußplatten
- Durchflußerkennung und Stellungsrückmeldung
- Fittings und Schläuche (siehe auch Typ 1013 AA05)


