Kabelkanal Eﬂg

MERKMALE

Kabelschutz Grauer RS PRO RS Pro
Plattenkanal mit Schilitz -
s offener Schlitz, 25 mm x 30
mm, L2m, PVC

Deutlich geringeres
Brandrisiko durch
selbstverléschende
Eigenschaften

Die Schlitzabsténde
betragen 8 mm

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
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Kabelkanal Eﬂg

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die fiuhrenden Marken, ohne einen
Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser PVC-Kabelkanal mit offenem Schlitz von RS Pro ist vielseitig und kostengunstig. Fur alle
Anwendungen, bei denen Kabelschutz unerlasslich ist. Dieser Kabelkanal bietet flexible Schlitze,
um die Kabelabdeckung einfach auf- und abschieben zu kénnen. Die offene Schlitzkonstruktion
ermdglicht auch, dass Kabel an jedem Punkt ein- und ausgefadelt werden kénnen. Der Kabelkanal
besteht aus schlagfestem, verformungsbestandigem PVC und ist selbstverldschend gemaf UL94-
V2. Das bedeutet, dass der Kabelkanal fiir kommerzielle Anwendungen geeignet ist, mit Fokus auf
Sicherheit und langer Lebensdauer. Ganz gleich, ob Sie Kabel von Schaltanlagen fir IT-
Anwendungen oder Strom- und Netzwerkleitungen flr ein Blro oder eine Fabrikhalle verlegen —
dieser Kabelkanal ist ideal dafir geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlassig und von
ausgezeichneter Qualitat.

Allgemeine
Kabelkanal-/Kettenausfihrung Geschlitzter Plattenkabelkanal
Werkstoff PVC
Farbe Grau
Brandverhalten Selbstverléschend
Buros und Innenarbeitsplatze, in verschiedenen Langen,
Anwendungen Elektrowerkstatten, Schulen, Krankenhauser, Hotels und

Uberall dort, wo Kunden zwischen Kabeln laufen

Mechanische

Lange 2m
Breite 25mm
Tiefe 30mm
Steckplatztyp Offen
Schlitzabstand 8mm

Betriebsumgebungsspezifikationen
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Kabelkanal

GrolRRer Betriebstemperaturbereich

Maximale Betriebstemperatur

Zulassungen

Normen erfullt

Bis zu 50 °C.

85°C

CE, CSA, RoHS-konform, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL

E9Q7527

RS Stock w H B
MNumber {mm) {rmm) {mm)

758-9204 25 30 6

758-9213 25 40 9

758-9216 25 60 13
758-9210 25 80 18
758-9229 40 40 11
758-9222 40 60 13
758-9226 40 B0 10
758-9235 60 40 9

758-9238 60 &0 13
758-9232 60 B0 10
758-9241 60 100 15
T758-9244 80 60 13
758-9248 B0 80 13
758-9257 a0 100 15
758-9250 100 40 11
758-9254 100 B0 14
758-9263 100 100 16
758-9266 120 60 17

RS Stock w H B

Number {mm) {mm) (mm])
758-9260 15 25 5]

758-8279 25 30 5]

758.9272 25 40 10
758-9276 25 60 13
758-9285 25 &80 19
758-9288 40 40 10
758-9282 40 60 13
758-9291 40 80 11
758-9284 60 40 10
758-9298 60 60 13
758-9308 ;1] 80 11
758-9301 60 100 15
758-9305 a0 60 13
758-9314 a0 80 13
758-9317 B0 100 15
758-9311 100 40 11
T758-9320 100 80 13
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Kabelkanal

NARROW 4mm SLOT
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STANDARD 8mm SLOT
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