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Datenblatt:

Mehrfachadapter MANTA 2xT13 + 1xUSB-C _
PD drehbar 320° ws S -

Mehrfachadapter MANTA 2xT13 mit erhthtem Beriihrungsschutz,

Stecker T12 drehbar bis zu 320°, weiss, USB-C Power Delivery S
Ladeadapter 18W 5V/3.0A 9V/2A 12V/1.5A, Power Delivery, oder P
kurz PD, ist eine Technologie fiir schnelles, intelligentes Aufladen. /
Der PD Standard ermdglicht ein bis zu 3x schnelleres Laden als

ein herkdbmmliches USB-Ladegeréat.

Artikelnummer 50000120 WS @ Ly
EAN 7611007176174 [ e
Einheits Nr. 672057016

Einheit STK

Verpackungseinheit 5

Verpackungsmasse

Bruttogewicht

Ursprungsland CN

Zolltarifnr. 85366990

Technische Informationen:

Merkmal Bezeichnung

Typ Mehrfachadapter
Marke STEFFEN

Modell Manta

Anzahl Steckdosen 3

Steckdosentyp Typ 13 + USB-C PD
Erhohter Bertihrungsschutz Ja

Produktfarbe Weiss

Nennstrom 10 A

Nennspannung 230V

Nennleistung 2300 W

Steckertyp Typ 12 (320° drehbar)
Schalter Nein

Hauptwerkstoff Kunststoff
Halogenfrei Nein

UV-bestandig Nein

Verwendung Innen

K2 Baustellentauglich Nein

Schutzart 1P20
Einsatztemperaturbereich -5...+45 °C
Zusatzfunktionen Stecker bis zu 320° drehbar
Verpackungsart Blister
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