Meta-aramide gevlochten kous
¢ Helagaine HEGMAN en HEGMANWO

Helagaine HEGMAN en HEGMANWO bieden uitstekende

mechanische bescherming voor applicaties met hoge temperaturen
en waar hoge eisen aan brandveiligheid worden gesteld, zoals
lucht- en ruimtevaart, defensie, scheepvaart en tram- en treinstellen.

Hoofdkenmerken

e gevlochten kous vervaardigd uit niet-brandbaar meta-aramide

o extreem flexibel

¢ hoge oprekverhouding voor eenvoudig installeren over

grotere lengten

¢ optimale mechanische bescherming voor bekabeling
e bestand tegen de slechtste omstandigheden
e superieure bescherming tegen slijtage, brand en hoge

temperaturen

e zeer goed bestand tegen straling en vloeistoffen
e HEGMANWO is water- en oliebestendig

Kabelbeschermingssystemen

Gevlochten kous

Hittebestendig Helagaine HEGMAN en HEGMANWO, leverbaar in diverse

afmetingen.

MATERIAAL

Polyaramid Polymetaphenylene
Isophthalamide (NOMEX)

Gebruikstemperatuur

+240 °C

Smeltpunt smelt niet / carbonisatie boven +370 °C
Brandbaarheid UL94 VO (basismateriaal), UL224 VW1
RoHS

TYPE Beschrijving volgens EN6049 Min. @ Max. @ Kleur Rollengte Artikelnr.
HEGMAN-02 EN6049-003-02-5 1 2 groen (GN) 100 m 170-02100
HEGMAN-04 EN6049-003-04-5 2 4 groen (GN) 100 m 170-02101
HEGMAN-06 EN6049-003-06-5 4 8 groen (GN) 100 m 170-02102
HEGMAN-08 EN6049-003-08-5 6 12 groen (GN) 50 m 170-02103
HEGMAN-10 EN6049-003-10-5 8 16 groen (GN) 50 m 170-02104
HEGMAN-15 EN6049-003-15-5 10 20 groen (GN) 50m 170-02105
HEGMAN-20 EN6049-003-20-5 12 24 groen (GN) 50m 170-02106
HEGMAN-25 EN6049-003-25-5 15 30 groen (GN) 50 m 170-02107
HEGMAN-30 EN6049-003-30-5 20 40 groen (GN) 50m 170-02108

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voorgesneden lengten op aanvraag. NOMEX® is een geregistreerd handelsmerk van DuPont. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de

verpakkingseenheid.

TYPE Beschrijving volgens EN6049 Min. @ Max. @ Kleur Rollengte Artikelnr.
HEGMANWO-02 EN6049-004-02-5 1 2 groen (GN) 100 m 170-02000
HEGMANWO-04 EN6049-004-04-5 2 4 groen (GN) 100 m 170-02001
HEGMANWO-06 EN6049-004-06-5 4 8 groen (GN) 100 m 170-02002
HEGMANWO-08 EN6049-004-08-5 6 12 groen (GN) 50 m 170-02003
HEGMANWO-10 EN6049-004-10-5 8 16 groen (GN) 50 m 170-02004
HEGMANWO-15 EN6049-004-15-5 10 20 groen (GN) 50 m 170-02005
HEGMANWO-20 EN6049-004-20-5 12 24 groen (GN) 50 m 170-02006
HEGMANWO-25 EN6049-004-25-5 15 30 groen (GN) 50 m 170-02007
HEGMANWO-30 EN6049-004-30-5 20 40 groen (GN) 50 m 170-02008

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voorgesneden lengten op aanvraag. NOMEX® is een geregistreerd handelsmerk van DuPont. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de

verpakkingseenheid.
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