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Fiche mâle de connecteur 
Sub-D à montage sur panneau 

15 contacts de RS Pro 

RS code commande 452-956             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Conception durable 
et robuste 

 

•  Fiable avec de 
hautes 
performances 

 

•  Léger avec une 
conception 
compacte à gain de 
place et haute 
densité 

 

•  Coque en 
aluminium robuste 
pour plus de 
résistance et 
blindage IEM/RFI 

 

•  Le joint d'interface 
isole les contacts 
les uns des autres  

 

•  Contacts mâles et 
femelles plaqués or  

 

• Pré-raccordé avec 
des fils de 18 
pouces 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Proposé par RS PRO, le connecteur Sub-D Micro-D haute densité et haute performance est conçu pour 
une utilisation dans les environnements rudes et exigeants. Le boîtier en métal de ce connecteur fournit 
un blindage EMI et RFI. Ce connecteur sub-D est également doté d'un joint qui protège les contacts 
contre l'humidité. Ce connecteur sub-D est doté d'une conception compacte avec un pas de contact de 
seulement 1,27 mm, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les applications dans lesquelles le 
poids et l'espace doivent être maintenus à un niveau minimum.  

 

 

 

Nombre de contacts 15 

Sexe Mâle 

Orientation du corps Droit 

Type de montage Montage panneau 

Connecteur D. Micro-D 

Taille de boîtier Sub-D B 

Méthode de terminaison Soudure 

Matériau du boîtier Aluminium 

Dimensions 23,5 mm x 7,57 mm x 10,31 mm 

Matériau du contact Alliage de cuivre 

Placage de contact Or 

Application 

Equipement de mise en réseau et de communication, 
Equipement de traitement de données, Capteurs et 
enregistreurs de données, Equipement industriel et 
médical, Equipement de génération électrique 
portable, Applications d'avions et d'engins spatiaux 

Norme d'inflammabilité des matériaux UL94 V-0 

 

 

 

 

Description du produit  

Caractéristiques générales 
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Intensité nominale 3.0A 

Tension nominale 250V 

Résistance de contact 8 milliohms maximum 

Tension de retrait diélectrique 600VAC/Rms  

 

     

 

Longueur 23.5mm 

Largeur 7.57mm 

Profondeur 10.31mm 

Force d'accouplement maximale 4.56kg 

Force de désaccouplement minimum 0.21kg 

Contact individuel 
6 oz. (170,40 g) insertion maximale ; 0,5 oz. (14,20 g) 
retrait minimum 

 

 

 

Température d'utilisation maximale +135°C 

Température d'utilisation minimale -55°C 

  

 

 

Conformité/certifications  UL94V-0            

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications électriques 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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