Warmeleitpaste

MERKMALE

20-ml-Tube

Hervorragende
Warmeleitfahigkeit
selbst bei hohen
Temperaturen

Ausgezeichnete
Kriecheigenschaften

Sicher und einfach
Zu verwenden

4 Jahre

Lagerfahigkeit

Silikon-Warmeleitpaste, 2,9
W/m-K

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Warmeleitpaste

Produktbeschreibung

Universal-Silikonfett, geeignet fuir den Einsatz in verschiedenen Anwendungen und in einem grof3en
Betriebstemperaturbereich. Diese mit Metalloxid gefillte Silikondlpaste bietet eine Uberlegene
Warmeleitfahigkeit fur die thermische Kopplung von elektrischen und elektronischen Bauteilen. Die
Warmeleitpaste ist effizient und einfach zu verwenden, mit Kriecheigenschaften.

Allgemeine

Material

Chemische Komponente
Farbe

Packungsgrofiie
Thermoleitfahige Komponente

Anwendung

Elektrische Spezifikationen

Silikonfett

Pulverférmige Metalloxide, Silikondl
Weil3

20mL

Pulverférmige Metalloxide

Ubertaktungs- und Hochleistungs-CPUs, CPU Matrize
Und sein Integrierter Warmeverteiler , Lot

Spezifischer Widerstand
Warmeleitfahigkeit von 0,815 W/mK
Durchschlagsfestigkeit

Mechanische

1 x 10 1 Ohm/cm
2.9W/m-K
16 kV/mm

Viskositat (Pa-S)
Durchdringung

Gewichtsverlust nach 96 Stunden bei
100 °C

Dichte bei 20 °C

45 bei 1 U/min
310

<0.8%

3 g/cm3
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https://en.wikipedia.org/wiki/Die_(integrated_circuit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Die_(integrated_circuit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_spreader
https://en.wikipedia.org/wiki/Solder

Warmeleitpaste R

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur +200°C
Minimale Betriebstemperatur -40°C
GrolR3er Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +200 °C.

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoOHS-2-konform (2011/65/EU)
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