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Hoja de características del
producto
Características

XVS14GMW
multisound siren XVS - 43 tones - 0..105 dB -
white - IP53

Principal
Gama de producto Harmony XVS
Tipo de producto o componente Sirena multisonido
Nombre corto del dispositivo XVS

Complementario
Color Blanco
Material PC (polycarbonate) (back cover)

PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) (frontal)
PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) (negro)

Peso del producto 1,2 kg
Marcado CE
Soporte de montaje Bracket ((*))
Modo de fijación 3 huecos Ø 9 mm
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 4 kV
Consumo de corriente 100 mA en 120 V
Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

Cable : 6.5...8.5 mm, 0.33 mm² / AWG 22 (circuito de señalización)
Cable : 6.5...8.5 mm, 0.52 mm² / AWG 20 (circuito de alimentación)

Anchura 140 mm
Altura 114 mm
Profundidad 223 mm

Entorno
Tipo de señalización Sirena de 43 tonos
Normas EN 60947

EN 60947-5
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

Certificaciones de producto UL
Tratamiento de protección TC
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Temperatura ambiente de
almacenamiento

-35...70 °C

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-10...50 °C

Categoría de sobretensión Clase II de acuerdo con EN/IEC 61140
Grado de protección IP IP53 de acuerdo con EN/IEC 60529
[Us] tensión de alimentación asignada 120 V CA
Nivel de ruido 0...105 dB (tono continuo o intermitente) en 1 m

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  1611  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

DISPONIBLE

Garantía contractual
Warranty period 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20758689&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=20758689&lang=es-es

