
かぶせるだけ !! ローコストで省力化が可能。メータ端子ねじの絶縁保護に。

◆かぶせるだけのワンタッチ取付。取り外しも簡単。
◆アクリル板などでの保護方法に比べ、早く安価に絶縁保護ができ

ます。

■特　長

■型式・仕様

型  式 定格電圧 適用ねじ 最大適合圧着端子（mm） 使用周囲温度 本体質量 梱包数量

ねじ止め用

OA-BCP3

AC/DC 600V

M3・M4

2-3・2-4 （丸端子）

Max.8.5

− 20 〜＋ 60℃

約 2 g

50 個 / 袋

OA-BCP4
5.5-3・5.5-4 （丸端子）

Max.9.5
約 3 g

OA-BCP5 M5
5.5-5 （丸端子）

Max.9.5
約 4 g

スタッドボルト用 OA-BC5 −
M4・M5

六角ナット
− 約 1 g

・計器類の裏ねじ、盤内組込み部品のターミナル露出部の絶縁保護に。

■用　途

メータ端子ねじ用絶縁キャップ

 注　意
・ ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・ 以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
 （1）有機溶剤（ベンゼン・トルエン・キシレンなど）の雰囲気。
 （2）水蒸気、オゾンの雰囲気。
 その他、特殊環境でのご使用についてはご使用前に弊社までお問い合わせください。
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■作業手順

〈OA-BCP〉

ねじ止め端子にかぶせる。

〈OA-BC〉

ナット止め端子にかぶせる。

■外形寸法図 ■材　質

メータ端子ねじ用絶縁キャップ　  
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