DATOVY LIST - DILM32-XSPVL48

Varistorovy ochranny prvek, +LED, 24-48VAC, pro DILM17-32 E : I o N

a Typ DILM32-XSPVL48 Powering Business Worldwide™
Catalog No. 281222
Alternate Catalog XTCEXVSLCW
No.
fue
Dodavatelsky program
Sortiment Prislusenstvi
Prislu$enstvi Ochranny ¢len
napéti Ug v 24 - 48 AC
PouZitelny pro DILM17 - DILM32
DILK12 - DILK25
DILL...

DILMP32 - DILMP45

Znacka zapojeni
Al

R

A2

Poznamky Pro stykace s ovladanim AC 50 - 60 Hz.
U stykact s ovladanim stejnosmérnym proudem a u DILM115 a DILM150 je
integrovany ochranny clen.
Dbejte na dobu odpadnuti.

Ovéreni navrhu podle CSN EN 61439

Technické Gidaje pro ovéfeni konstrukce

Jmenovity proud k Gdaji ztratového vykonu In A 0
Ztratovy vykon na jeden pdl, v zavislosti na proudu Pyid w 0
Ztratovy vykon pfistroje, v zavislosti na proudu Pyid w 0
Ztratovy vykon staticky, nezavisly na proudu Pys w 0
Pfenosova rychlost ztratového vykonu Pve W 0
Provozni teplota okoli min. °C -25
Provozni teplota okoli max. °C 60
Ovéteni konstrukce CSN EN 61439
10.2 Pevnost materiall a soucasti
10.2.2 Odolnost proti korozi PoZadavky normy na vyrobek jsou splnény.
10.2.3.1 Tepelna odolnost plasté Pozadavky normy na vyrobek jsou splnény.
10.2.3.2 Odolnost izola&nich material( proti normalnimu teplu PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
10.2.3.3 Odolnost izolacniho materialu proti nadmérnému teplu Pozadavky normy na vyrobek jsou splnény.
10.2.4 Odolnost proti UV z&feni PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
10.2.5 Zvedéni Nevztahuje se, protoZze musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.2.6 Narazova zkouska Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.2.7 Napisy PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
10.3 Stupeii kryti plasti Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.4 Vzdusnych vzdélenosti a povrchovych cest PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
10.5 Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.6 Instalace pfistroji Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.7 Vnitfni proudové okruhy a spojeni Zodpovida vyrobce rozvadécu.
10.8 Pfipojeni pro vodice pfivedené zvenku Zodpovida vyrobce rozvadécu.
10.9 Izolaéni vlastnosti
10.9.2 Provozni elektrick4 pevnost Zodpovida vyrobce rozvadgca.
10.9.3 Odolnost proti razovému napéti Zodpovida vyrobce rozvadécu.
10.9.4 Zkouska plasta z izolaéniho materialu Zodpovida vyrobce rozvadécu.
10.10 Zahfivani Za vypocet zahfivani zodpovida vyrobce rozvadécu. Firma Eaton dodava tdaje k
ztratovému vykonu pfistroja.
10.11 Odolnost proti zkratu Zodpovida vyrobce rozvadéél. Je nutno dodrZet hodnoty spinacich zafizeni.
10.12 EMC Zodpovida vyrobce rozvadéél. Je nutno dodrZet hodnoty spinacich zafizeni.

03.02.2021 Eaton 281222 ED2020 V75.0 CS 1/3



10.13 Mechanické funkce

Technicka data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Surge protection module (EC000683)

PoZadavky pro pfistroj jsou spinény, jestlize jsou dodrZeny Gdaje v navodu k
montazi (IL).

Elektrotechnika, automatizacni technika a technika rizeni procesu / Nizkonapetova spinaci technika / Stykac (nizkonapetovy) / Soucastka pro ochranny obvod (ecl@ss10.0.1-27-37-10-10

[AKF019013])

Function

Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ

Rated control supply voltage Us at DC
Voltage type for actuating
With LED indication

aprobace,
Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSAFile No.

CSA Class No.

North America Certification

Specially designed for North America

Rozmeéry

1

_—
O

28

~ 32

25

-

03.02.2021

Varistor (voltage-sensitive resistor)
24 - 48

2 - 48

0-0

AC

Yes

IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
E29184

NKCR2, NKCR8

256465

3211-07

UL recognized, CSA certified

No

N
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