Gewindebohrer

MERKMALE

14-teiliger HSS-
Gewindebohrersatz
mit konischen und
unteren
Gewindebohrer
jeder GrolR3e

Gewindebohrergrofd
en M3, M4, M5, M6,
M8, M10, M12

7-teiliger HSS-
Bohrersatz
vollstandig
geschliffen mit
schwarzer
Oberflache

BohrergrofRen 2,5
mm, 3,3 mm, 4,2
mm, 5,0 mm, 6,8
mm, 8,5 mm, 10,2
mm

Gewindebohrer
gemal 1ISO-Standard

HSS-Gewindebohrer- und -
bohrersatz von RS Pro

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Gewindebohrer Eﬂg

Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Den 22-teiligen HSS-Gewindebohrer- und Bohrersatz unserer Eigenmarke RS Pro,
Ein hochwertiger, kompakter Satz, der sich ideal fur eine Vielzahl von Heimwerkeraufgaben eignet,
darunter das Schneiden von Gewinden in Materialien und das Bohren von Léchern bei Verwendung
mit einer Hand oder einem Elektrowerkzeug wie einem Gewindebohrer oder Bohrer. Der 7-teilige
Satz verflgt Gber eine HSS-Konstruktion (Hochgeschwindigkeitsstahl) fiir verbesserte Haltbarkeit
und Korrosionsbestandigkeit.

14-teilige HSS-Gewindebohrer: M3, M4, M5, M6, M8,

Allgemeine
M10, M12

Inhalt 7-teiliger Bohrer: 2,5 mm, 3,3 mm, 4,2 mm, 5,0 mm, 6,8
mm, 8,5 mm, 10,2 mm
1 x 1/2 Gewindeschlussel Nr. 1

Anzahl der Teile 22
ISO-Gewindebohrer

Standardausfuhrung DIN338 - Bohrer
Bauwesen, Heimwerker, Sanitar, Werkstétten,
Anwendungen .
Renovierungen
Werkstoff HSS
Maximale Gewindebohrergrdfie M12
Minimale Gewindebohrergréi3e M3
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Gewindebohrer

PRO

S

Stock No.6734702

229C MSS 150 Tap and Dell a0

a2 5-10 Jroe

HSS Metric Drill Bits Set 19pcs, fully ground, black finish,DIN338

RS Stock
Mumber

Manufacture
Part Na.

Size Package

6734709

H1995

1-10x0.5mm |Round Plastic Drum

22 plece HSS Metric Tap and Drill Set

RS Stock
Number

Manufacture
Part Mo,

Fackage

Content

6734702

T9222

Metal box

14pes HSE Taps:M3-M4-M5-ME-ME-M10-M12
7pes Drills: 2,5-3,3-4,2-5.0-6,8-8,5-10.2mm
1pc Mot 1/2 tap Wrench
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Gewindebohrer

Arborless Carbide Holesaw

RS Stock | Manufacture Depth of Cut] Shank Dia.
MNumber Part Mo. Size (mm) mm mm
6734706 |S10700160 16 13 10
6734715 |S10700120 19 13 10
6734718 |S10700200 20 13 10
6734712  |S10700220 22 13 10
6734721  |S10700250 25 13 10
6734724 |S10700320 32 13 10
6734728 |S10700380 38 13 10
6734737 |S10700400 40 13 10
6734730 |S10700510 51 13 10
HSS Conduit Holesaw
RS Stock | Manufacture Depth of Cut| Shank Dia.
Number Part No, Size (mm) mm mm

6734743  |S10600200 20 8 10
6734746 |S10600250 25 8 10

Pilot Drills

RS Stock | Manufacture Dia. (mm) Overall Application
Mumber Part No. ) Length mm
6734734  |S10700650 6.0 50 for Carbide Holesaw
6734740 |S10600563 3M1e" 65 for HSS holesaw
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