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Steckbriicke, Rastermal3: 4,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

lhre Vorteile

[ Die 2- bis 50-poligen Briicken kénnen in den zwei Briickenschachten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem

Arbeitsgang bruicken

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 10 STK

Mindestbestellmenge 10 STK

JNIAH O
470179187188498

GTIN 4017918188498

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 6,300 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 6,424 g

Zolltarifnummer 85366990

Herkunftsland Deutschland

Verkaufsschliissel A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Technische Daten

Farbe rot

Material Kupfer

Polzahl 10

Rastermaf 4,2 mm

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
17,5 A (Die Stromwerte fir die Briicken kdnnen bei Einsatz in

Belastungsstrom maximal unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte
finden sie unter den Zubehérdaten der jeweiligen Reihenklemmen.)

Normen und Bestimmungen
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Technische Daten

Normen und Bestimmungen

| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum fir bestimmungsgemafe Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe tiber den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141199
eCl@ss 4.1 27141199
eCl@ss 5.0 27141140
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141140
eCl@ss 8.0 27141140
eCl@ss 9.0 27141140

ETIM
ETIM 2.0 EC000489
ETIM 3.0 EC000489
ETIM 4.0 EC000489
ETIM 5.0 EC000489
ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211829
UNSPSC 7.0901 39121426
UNSPSC 11 39121426
UNSPSC 12.01 39121426
UNSPSC 13.2 39121426

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC/EAC

Ex Approbationen
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Approbationen

Approbationsdetails

EAC [ H [ EAC-Zulassung

RU C-
EAC [H[ DE.A*30.B.01742

Zubehor

Zubehor

Schneidwerkzeug

Frontschneider - CUTFOX-FBS - 1212124
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Schneidwerkzeug, zum Abtrennen einzelner Briickenstege von Steckbriicken FBS ... und Einlegebriicken EB ...
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