
Baumer electric1. 36

Codeur à axe creux incrémental

BHK

Données générales

Tension d'alimentation 5 VDC ±10% (05A)
10 - 30 VDC (24K)

Consommation max. typ. 60 mA (sans charge à 5 VDC)
typ. 60 mA (sans charge à 24 VDC)

Pas de mesure max. voir désignation de commande

Tolérance d'impulsion ±15%
Fréquence limite fmax. 50 kHz (<500 impulsions)

100 kHz (≥500 impulsions)

Conditions ambiantes

Plage de température -20...+85 °C
Humidité (ambiante) max. 95% d'humidité relative

non constante

Vibrations IEC 68 alinéa 2-6
(≤100 m/s2 / 10-200 Hz)

Chocs IEC 68 alinéa 2-27
(≤500 m/s2  / 11 ms)

Protection contre EN 50 082 - 2
parasites EN 61000 - 4 - 2

jusqu'à 4 degré 3

Rayonnement EN 50 081 - 2

Particularités

Données mécaniques

• codeur miniature à axe creux à large plage
d'impulsions

• raccordement radial ou axial par câble ou
connecteur

• fixation axe traversant à ø 6 mm
ou en bout d'axe à ø 12 mm

Vitesse max. 12'000 t/min

Moment d'inertie typ. 3,0 x 10-7 kgm2

Couple d'utilisation typ. 0,21 cNm IP 42
typ. 0,75 cNm IP 64
(3000 t/min 20 °C)

Durée de vie dépend des conditions
des roulements d'utilisations (typ. 109 tours)
Classe de protection max. Axe creux: max. IP 64

Boîtier: IP 42 à max. IP 65
avec bouchon

Matériau Boîtier: polyamide
Flasque: aluminium

Poids env. 100 g
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Dimensions et cotations des raccordements Montage

-5  avec référence d'axe -B2

-5  avec référence d'axe -I2

-M6 Axe traversant 6 mm avec bague de serrage et
ressort à lame

-I2 Axe à extrêmité 12 mm avec bague de serrage et
ressort à lame

-B2 Axe à extrêmité 12 mm avec bague de serrage et
goupille de mainitien
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-E6 Axe traversant 6 mm IP 64 avec bague de serrage

-B6 Axe traversant 6 mm IP 42 avec bague de serrage
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