DATOVY LIST - NZM1-XTVDV

. Otona rukojet dveini spojky, uzamykatelna na rukojeti, konstrukéni E A I o N
velikost 1 m

Powering Business Worldwide

Typ NZM1-XTVDV
Catalog No. 260172

Abbildung dhnlich

Dodavatelsky program

Sortiment Pfislusenstvi

PisluSenstvi Otocna rukojet dvefni spojky

Norma / osvédéeni UL/CSA, IEC

Konstrukéni velikost NZM1

Popis Ovladaci paka s dvefni spojkou pro ovladani spinace pfes zaviené dvefe
rozvadécové skfiné

Funkce Standardni, ¢erno/Sedy

Protection class 1P66

UL/CSA Type 4X, Type 12

Locking facility lockable on the handle on the switch using up to 3 padlocks
Modifiable on handle in | position as well
With door interlock

Door interlock Not defeated in the locked OFF and ON positions
Can be modified in the unlocked ON position
Can be modified such that it can be defeated from the outside using a screwdriver
Door can be opened in OFF

Project planning information External warning plate/designation label can be clipped on.
Complete including rotary drive and coupling parts

Extension shaft additionally required.

Pouzitelny pro NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
uzamykatelny dvojity
Upozornéni

Circuit-breaker can also be installed in a lying position 90 ° left/right, with the handle still in the same position.

Ovéreni navrhu podle CSN EN 61439
Ovéreni konstrukce CSN EN 61439

10.2 Pevnost materiall a soucasti

10.2.2 Odolnost proti korozi Pozadavky normy na vyrobek jsou spinény.

10.2.3.1 Tepelnd odolnost plasté PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
10.2.3.2 Odolnost izolaénich materiali proti normalnimu teplu PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.
10.2.3.3 Odolnost izolaéniho materialu proti nadmérnému teplu PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
10.2.4 Odolnost proti UV zafeni PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
10.2.5 Zvedani Nevztahuje se, protoZze musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.2.6 Narazové zkouska Nevztahuje se, protoZze musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.

10.2.7 Népisy PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.
10.3 Stupei kryti plasti Nevztahuje se, protoZze musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.4 Vzdusnych vzdalenosti a povrchovych cest Pozadavky normy na vyrobek jsou splnény.
10.5 Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem Nevztahuje se, protoZze musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.6 Instalace pfistroji Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.7 Vnitfni proudové okruhy a spojeni Zodpovida vyrobce rozvadééa.
10.8 Pfipojeni pro vodice pfivedené zvenku Zodpovida vyrobce rozvadécu.
10.9 Izolagni vlastnosti

10.9.2 Provozni elektrické pevnost Zodpovida vyrobce rozvadécu.
10.9.3 Odolnost proti rézovému napéti Zodpovida vyrobce rozvadécu.
10.9.4 Zkouska plasti z izolaéniho materialu Zodpovida vyrobce rozvadéca.

10.10 Zahfivéni Za vypocet zahfivani zodpovida vyrobce rozvadécu. Firma Eaton dodava Gdaje k
ztratovému vykonu pfistrojd.

10.11 Odolnost proti zkratu
10.12 EMC
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Zodpovida vyrobce rozvadéct. Je nutno dodrzet hodnoty spinacich zafizeni.

Zodpovida vyrobce rozvadéél. Je nutno dodrZet hodnoty spinacich zafizeni.
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10.13 Mechanické funkce

Technicka data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)

Pozadavky pro pfistroj jsou spInény, jestlize jsou dodrZeny Gidaje v navodu k
montazi (IL).

Elektrotechnika, automatizacni technika a technika rizeni procesu / Nizkonapetova spinaci technika / Viykonovy vypinac, vykonovy rozpojovac (nizkonapetovy) / Rucni paka pro spinaci zarizeni

(ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Lockable

Colour

Suitable for emergency stop

With extension shaft

Suitable for power circuit breaker

Suitable for switch disconnector

aprobace,

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSAFile No.

CSA Class No.

North America Certification

Degree of Protection
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275

Yes
Black
No
No
Yes

Yes

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
E140305

DIHS

022086

1437-01

UL listed, CSA certified

IEC: 1P86, UL/CSA Type 4X, 12
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Minimum door coupling rotary handle clearance from door pivot point
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