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Kabelbeschermingssystemen
Gevlochten kous
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Standaard gevlochten kous in dispenserbox 
•	  Helagaine HlB

Helagaine HLB, slechts drie types in een handige dispenserbox voor veel 
toepassingen.

Om uitrafelen te voorkomen  
adviseren wij de kous te snijden met 
een heatcutter HSG0, zie pagina 180.

MatEriaal Polyester (PET)

Gebruikstemperatuur
-50 °C tot +150 °C,  
met tussenpozen +220 °C

Smeltpunt +250 °C

tyPE Ø D Min. Ø Max. Ø Kleur rollengte artikelnr.

HlB15 15 5 21 zwart (BK) 10,0 m 170-80150

HlB25 25 10 30 zwart (BK) 10,0 m 170-80250

HlB35 35 18 54 zwart (BK) 10,0 m 170-80350

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Helagaine HLB is ideaal voor zowel de professionele gebruiker als 
de hobbyist. De gevlochten kous bundelt en beschermt bekabeling, 
bijvoorbeeld in paneelbouw, machines en thuis in HiFi-installaties. 
Helagaine HLB biedt een goede bescherming tegen slijtage en  
doorschuren, in geval van bewegende installatiedelen.

•	 gevlochten kous in praktische, ruimtebesparende dispenserboxjes
•	 rollengte 10 meter
•	 oprekverhouding 3:1
•	 bundeldiameters van 5 tot en met 54 mm
•	 3 maten voor een groot toepassingsgebied

Hoofdkenmerken
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