
FAR0804

AERIALINE® LIGNE DE VIE HORIZONTALE TEMPORAIRE

CONFORMITE
EN 795: 2012 & TS 16415: 2013 Type B & C

La durée de vie du produit est de 10 ans à compter de la date de fabrica-
tion, sous réserve de la Vérification Générale Périodique effectuée par
une personne compétente.

Force statique: 10 kN durant 3 Minutes

Force dynamique: chute libre de deux mètres avec une masse de 100kg.

DIMENSIONS
Taille: 20 mètres

Poids: 3450 g (+- 10 g)

SANGLE
Matériau: polyester

Largeur : 30 mm +- 1 mm

Résistance à la rupture: 25 kN

TENDEUR À CLIQUET
Matériau: alliage acier

Capable de tendre la sangle par mouvement rotatif

Mécanisme de verrouillage et de déverrouillage à ressort

NETTOYAGE & ENTRETIEN
En cas de faible encrassement, essuyer le produit avec un chiffon en 
coton ou une brosse douce. Ne pas utiliser de matériel abrasif. Pour un 
nettoyage intensif, laver à l’eau à une température ne dépassant pas 40 
° C avec un détergent neutre. Laisser sécher le produit par lui-même, ne 
pas utiliser de feux / flammes nues ou de toute autre source de chaleur. 
Éviter les rayons directs du soleil.
L’équipement de protection individuelle doit être transporté dans un 
emballage qui le protège de l’humidité, des agressions mécaniques, 
chimiques et thermiques. À conserver dans un endroit frais et sec. 
Évitez les environnements humides et acides pour le stockage.

L’utilisateur doit réaliser une inspection avant utilisation afin de s’assurer 
que le produit est en état et fonctionne correctement avant de l’utiliser.
Pour réaliser cette inspection, suivre la procédure présente dans les 
Instructions d’Utilisateur. On va notamment chercher à détecter durant 
l’inspection des signes d’usure ou d’abrasion du cable/de la sangle ou 
des signes de corrosion des parties métalliques.

CARACTERISTIQUES
Ligne de vie en sangle en polyester de 30 mm.

Equipé d’un tendeur à cliquet pour tendre la ligne de vie.

Deux connecteurs fournis pour la fixation aux points d’ancrage.

Convient pour une utilisation simultanée par deux personnes.

2 sangles d’ancrage fournies EN795: 2012 type B, longueur 1m.

2 connecteurs automatique en alliage acier. Ouverture 22.5 mm. 
Répond à la norme EN362:2004 classe B.
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Sac

FAR0902

Ancrage

FAR0902

Ligne de vie en sangle en polyester de 30 mm

Ancrage

Tendeur

Longueur d’utilisation: 3 à 20 m
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