FICHE PRODUIT

310-..T™M
Marteaux rivoir SAMSOPLUS

Manche ergonomique armé fibre de verre.
Téte finement polie et conique.

Matiére anti-dérapante.

Téte forgée en acier au carbone.
Emmanchement avec colle époxy.

SECURITE:

Liaison téte-blanche avec résine époxy bi-composant
Arrachement: 200 % de la norme manche bois
Poussée: 400 % de la norme

L

[

| Normes : ISO 15601, NF E71-016
COMPOSITION:

1) Fibre de verre en forme d'os: parfaite rigidité. Résiste
aux changements d'environnement

2) Polypropyléne: moins de vibrations
3) Surmoulage en SEBS: donne toute Il'ergonomie au
manche

CONFORT:

Le surmoulage permet d'obtenir une forme ergonomique
pour une prise en main idéale et une adhérence totale.

La partie basse du manche élargie évite de laisser
échapper le marteau en mouvement.

PRECISION:
Téte avec sa forme conique finement polie.

référence |H mm|C mm|L mm |Poids g
310-24TM 78 24 | 282 | 337
310-26TM 81.3 26 284 347
310-28TM 88 28,5 |286.5| 412
310-30TM | 93.5 | 30.5 |305.5| 565
310-32TM | 100 | 32.5 |307.5| 665

Mentions |égales
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310-36TM 106 | 35.5 [331.5| 795

310-40TM 110 | 40.5 |336.5| 1010
310-42TM |[115.5| 42,5 |338.5| 1210
310-45TM 128 | 45.5 [361.5| 1460
310-50TM 138 | 50.5 [366.5| 1890
310-55TM 144 | 55.5 [371.5| 2290

Mentions |égales

Dans ['état actuel des informations. Photos non contractuelles.

22



