
Überwachungsgeräte  
Leuchtmelder 5TE5 8 

Werkzeugloses Wechseln von Lampen und Kappen 

 
Kappen und Lampen lassen sich im Betrieb werkzeuglos und sicher auswechseln. Unterschiedlich farbige, 
transparente Kappen ermöglichen das Signalisieren von Anlagenzuständen gemäß IEC 60073, z. B. rot: 
Gefahr, gelb: Warnung/Vorsicht und grün: Sicherheit. 
Vorzugsposition für die Verschienung der N-Leiter 

 
Um die N-Klemmen verschienen zu können, haben sie Vorzugspositionen am Gerät. Dies gilt auch für die 
Kontrollschalter 5TE8. Die Möglichkeit der Verschienung ist im Kapitel„Leitungsschutzschalter“ dargestellt. 
Immer die richtige Polung 

 
Die Lampen, je nach Spannung Glimmlampe oder Diode, sind in einer genuteten Halterung eingebettet. So 
ist für Gleichspannungsanwendungen immer die richtige Polung sichergestellt. 

Übersicht 



Dreifach Leuchtmelder 

 
Ein Leuchtmelder mit drei Lampen und grünen Kappen ermöglicht eine Dreiphasenmeldung in einer 
Teilungseinheit. Für eine Ampelmeldung nach IEC 60073 „rot: Gefahr, gelb: Warnung/Vorsicht, grün: 
Sicherheit“ steht ein Kappenset zur Verfügung. 
Bedeutung der Farben nach IEC 60073 

 

 Bedeutung 

Farbe Sicherheit von 
Personen oder 
Umwelt 

Prozesszustand Zustand der 
Einrichtung 

Rot Gefahr Notfall Fehlerhaft 

Gelb Warnung/Vorsicht Anormal 

Grün Sicherheit Normal 

Blau Vorschreibende Bedeutung 

Weiß  
Grau  
Schwarz 

Keine spezielle Bedeutung zugewiesen 

Technische Daten 

DIN VDE 0710-1 5TE5 8 

Bemessungsbetriebsspannung 
Ue 

maximal AC V 230 (weitere 
Spannung 
siehe 
Lampen 
5TG8) 

Bemessungsverlustleistung Pv
 

 VA siehe Lampe 
5TG8 

Luftstrecken zwischen den 
Klemmen 

mm >7 

Anschlussklemmen/Drehmoment ± Schraube 
(Pozidriv); 
Nm 

 
1; 1,2 

Leiterquerschnitte starr mm2 1,5 ... 6 

 flexibel mit 
Hülse 

min. mm2 1 

Zulässige 
Umgebungstemperatur 

 °C -5 ... +40 

Klimabeständigkeit nach DIN 
50015 bei 
95 % relativer 

°C 45 



 

 

Frontansicht links: 5TE5 800, 5TE5 804 
Frontansicht mitte: 5TE5 801 

Frontansicht rechts: 5TE5 802  

 

  

  

  

Luftfeuchte 

 5TG8 05. 

Bemessungsverlustleistung Pv
  

Leuchtdiode VA 0,4 

Glimmlampe VA 0,4 

Maßzeichnungen 
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■ Schaltpläne

Schaltbilder

5TE5 800 5TE5 801 5TE5 802 5TE5 804
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