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少ない部品、カウンターナットが不要
革新的なCLICKシステムにより最高70％まで時間を節約
どのような位置でも簡単かつ自由に組み立て
振動保護
ネジ不要

優れた耐薬品性

広いクランピング範囲

組立時間

温度耐性

UV耐性

様々な認定認証

情報
素早くかつ非常にフレキシブルな組立を実現する、市場において最も革新的なケーブル挿入システム。 簡単にクリックイン -
左へ回して - 右へ回して - 終了。 結果： たった数秒間で固定、中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取り付けを終え
、最大限の保護クラスを得ることが可能。

適用範囲
自動化技術
ソーラーアプリケーション
制御キャビネット製造
測定、制御、電気アプリケーション
空調技術

引用規格/認定
ULファイル番号 E79903

同梱物
同梱物： 分解ツール

備考
写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
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技術データ
配置された色: シルバーグレー（RAL 7001）

ライトグレー（RAL 7035）
黒（RAL 9005）、UV抵抗性

材料: 本体： 特殊ポリアミド
シール： 特殊エラストマー

保護等級: IP 68 - 4バール （M12）
IP 68 - 5バール （M16 - M32）

温度範囲: 動的： -20℃～+100℃
固定： -40℃～+100℃

製品管理 ドキュメント: LAPP_PRO26624JP.pdf 2 / 4

©2012 Lapp Group - Technical changes reserved
写真は拡大表示できず、製品の詳細を表すものではありません。



U
.I. Lapp

G
m

bH
製

品
情

報

SK
IN

T
O

P®
 C

LIC
K

 2014/06/05
 

 

PN
 0486/0�_03.�0

P
ow

ered by T
C

P
D

F
 (w

w
w

.tcpdf.org)

製
品

管
理

ド
キ

ュ
メ

ン
ト

: LA
PP_PR

O
26624JP.pdf

©
2012 Lapp G

roup - T
echnical changes reserved

写
真

は
拡

大
表

示
で

き
ず

、
製

品
の

詳
細

を
表

す
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。

部品番号 商品の指定/サイズ クランピング範囲
ØF（mm）

M（ホール
mm単位）

SW1/SW2 mm 全体の長さ、C (mm) ネジ長、D（mm） 壁厚、S（mm）

 

SKINTOP® CLICK ライトグレー

53112692 CLICK 12 3,5 - 7 12.3 (-0.2) 15 / 18 40.0 8.0 1 - 4

53112686 CLICK 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 19 / 22 42.0 8.0 1 - 4

53112687 CLICK 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 25 / 27 45,5 8.0 1 - 4

53112688 CLICK 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 30 / 34 48,5 8.0 1 - 4

53112694 CLICK 32 11 - 21 32.3 (-0.2) 36 / 40 55.0 8.0 1 - 4

 

SKINTOP® CLICK シルバーグレー

53112921 CLICK 12 3,5 - 7 12.3 (-0.2) 15 / 18 40.0 8.0 1 - 4

53112876 CLICK 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 19 / 22 42.0 8.0 1 - 4

53112877 CLICK 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 25 / 27 45,5 8.0 1 - 4

53112878 CLICK 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 30 / 34 48,5 8.0 1 - 4

53112922 CLICK 32 11 - 21 32.3 (-0.2) 36 / 40 55.0 8.0 1 - 4

 

SKINTOP® CLICK 黒

53112923 CLICK 12 3,5 - 7 12.3 (-0.2) 15 / 18 40.0 8.0 1 - 4

53112882 CLICK 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 19 / 22 42.0 8.0 1 - 4

53112883 CLICK 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 25 / 27 45,5 8.0 1 - 4

53112884 CLICK 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 30 / 34 48,5 8.0 1 - 4

53112924 CLICK 32 11 - 21 32.3 (-0.2) 36 / 40 55.0 8.0 1 - 4
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