Bleiakkus

MERKMALE

Mit Sauerstoff-
Rekombinationstech
nologie

PbCaSn Legierung
fur Plattengitter -
weniger Ausgasung,
weniger
Selbstentladung

Hochwertiger AGM-
Abscheider

Hochreines
Rohmaterial

Versilberte
Kupferklemmen (T2-
Terminal)

ABS-Material

RS PRO Bleiakku 6 V, 7 Ah

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Bleiakkus

Produktbeschreibung

Bleiakku von RS PRO, geeignet fur den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie fur allgemeine
Anwendungen. Diese Bleiakku ist abgedichtet und hat viele Einsatzmdéglichkeiten. Diese
langlebigen Akkus sind ideal fur ihre unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und
Notstromversorgung. RS PRO bietet eine Reihe von Bleiakkus mit verschiedenen Spannungen und

Ladegeréaten fur alle Ihre Anforderungen.

727-0382 -6V, 7 Ah
727-0385 -6V, 3,2 Ah
727-0388 -6V, 1,2 Ah
727-0391 -12V, 20 Ah
727-0394 -12V, 35 Ah
727-0398 -12V, 100 Ah
727-0401 -12V, 120 Ah
727-0408 -12V, 55 Ah

Allgemeine Spezifikationen

Baugewerbe
Entwickelt fur zyklische Anwendungen
Eurobat-Klassifizierung

Behaltermaterial

Anwendung

AGM
Nein
3 bis 5 Jahre

(UL94-HB) konform

Applicazioni di carico di emergenza e costante
(flottante).
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270382/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270385/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270388/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270391/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270394/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270398/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270401/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270408/

Bleiakkus Eﬂg

Elektrische Speziifkationen

Kapazitat 7Ah

Nennspannung 6V

Anschlussklemmentyp T2

Zellen pro Einheit 6V

Spannung pro Einheit 12V

Max. Entladestrom 105 A (5 Sek.)

Max. Ladestrombegrenzung 2,1A

Schwimmerladespannung 13,5 V dc bis 13,8 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 ©C
Innenwiderstand 15 mOhm

Ausgleichs- und Zyklusdienst 14,4 V dc bis 15,0 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 ©C

Die Batterien konnen fir mehr als 6 Monate bei 25°C
gelagert werden. Selbstentladungsverhaltnis von
weniger als 3 % pro Monat bei 25°C. Laden Sie die
Batterien vor der Verwendung auf.

Selbstentladung

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 150 mm x 34 mm x 94 mm
Hohe 150mm

Lange 34mm

Breite 94mm

Gewicht 1,1kg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Entladung: -15 °C bis 50 °C.
Groler Betriebstemperaturbereich Ladung: 0 °C his 40 °C.

Lagerung: -15 °C bis 40 °C.
Nomineller Betriebstemperaturbereich 25°C +3°C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung UL94-HB
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Bleiakkus

(RO |

{CONSTANT VO

() ]27‘0382 [6V7 OAH.'ZUHR‘
Maintenance-free

Sealed Lead-acid Battery

Pb

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C) Amps
FVITime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h 2h 3h | an | 5h 6h | 8h | fon | 20n
1.85Vicell| 133 | 102 | 848 | 733 | 567 | 418 | 352 | 208 | 163 | 132 | 108 | 094 | 0756 | 0631 | 0.347
1.80Vicell| 17.9 | 131 | 102 | 867 | 669 | 486 | 394 | 227 | 1.75 | 141 | 146 | 1.01 | 0802 | 0651 | 0.350
1.75Vicell| 202 | 144 | 112 | 932 | 694 | 504 | 443 | 236 | 179 | 145 | 149 | 103 | 0816 | 0.668 | 0.354
170Vicell| 222 | 157 | 119 | 980 | 723 | 524 | 426 | 242 | 183 | 148 | 122 | 105 | 0827 | 0.682 | 0360
1.65Vicell| 245 | 169 | 127 | 104 | 763 | 537 | 435 | 245 | 191 | 154 | 125 | 1.08 | 0.840 | 0696 | 0365
1.60Vicell| 27.0 | 184 | 136 | 11.1 | 805 | 560 | 440 | 256 | 197 | 1.58 | 1.30 | 110 | 0.848 | 0.704 | 0.367

Constant Power Discharge Gharac_ Watts
FVITime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 5min | th [ 2h 3ho | 40 | sh 6h | #h | 1 | 20n
1.85Vicell| 244 | 189 | 158 | 138 | 108 | 803 | 679 | 404 | 318 | 250 | 212 | 184 | 1492 | 1250 | 0.688
1.80Vicell| 324 | 239 | 188 | 161 | 126 | 926 | 757 | 438 | 340 | 275 | 226 | 197 | 1578 | 1286 | 0.692
1.75Vicell| 357 | 258 | 203 | 172 | 129 | 952 | 788 | 453 | 345 | 280 | 231 | 202 | 1602 | 1.319 | 0.698
170Vicell| 382 | 275 | 214 | 179 | 134 | 986 | 810 | 463 | 354 | 287 | 237 | 205 | 1622 | 1345 | 0710
1.65Vicell| 416 | 204 | 226 | 189 | 140 | 100 | 823 | 467 | 367 | 296 | 243 | 209 | 1.644 | 1370 | 0719
1.60Vicell] 448 | 312 | 238 | 199 | 147 | 104 | 826 | 485 | 376 | 304 | 250 | 213 | 1.656 | 1.383 | 0722
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Dimensions

Unit: mm Dimension: 151(L)X 34{W)X94(H) X 100(TH)
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Supplementary charge may often fail to recover the full capacity
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Changing Time{hours) Dischargs Time
Available Capacity Subject to Temperature
Battery Type 20C | -10C 0T 5T 10°C 20C | 25T 30C | 4o0C 45T
B‘:ﬁ:‘w Bva&12v| 46% | 66% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109%
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Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge

Valtage Vicell 1.80V 1.75V 1.60V
Dischargea - - _ —
Current (A) (A) £02C | 0.2C< (A) <10C | (A) =10C

Charge the batteries at least once every six months,
if they are stored at 25°C.

Charging Method:

Constant Voltage| -0.2Cx2h+2.4~2 45V/Cellx24h Max. Curreant 0.3CA
Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 7.2V then 0.1Cx4h
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