Kits de suplementos R

CARACTERISTICA
S

Las tiras de acero Kit de tiras RS Pro, acel'O

inoxidable de la . . ;
Marca Precision son |nOX|dab|e rOJO
totalmente duras, )
laminadas en frio,

tipo 302 - resistentes

a la corrosion y al

Oxido

Dureza Rockwell:
C40-45

CUMPLE CON SAE-
30302, AISI-T302,
ASTM A-666

Resistencia maxima
a la traccion:
185.000p.s.i. min

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Serie RS Pro de suplementos de acero inoxidable que se suministran en varios grosores para
adaptarse a todos los requisitos. El acero inoxidable ofrece una buena resistencia a la corrosion,

resistencia y caracteristicas

Esta gama de tiras de acero incluye los siguientes tamafios:

519024 - 1,25 m x 150 mm x 0,05 mm
518801 - 1,25 m x 150 mm x 0,1 mm
518762 - 1,25 m x 150 mm x 0,2 mm
518857 - 1,25 m x 150 mm x 0,25 mm
518980 - 1,25 m x 150 mm x 0,3 mm
519062 - 1,25 m x 150 mm x 0,4 mm
519119 -1,25m x 150 mm x 0,5 mm
518942 - 1,25 m x 150 mm x 0,8 mm
518829 - 50in x 6in x 0,127 mm
519074 - 50in x 6in x 0,025 mm
519096 - 50in x 6in x 0,051 mm
518946 - Juego de calces, Acero

Especificaciones

de fabricacion.

Material Acero inoxidable
Numero de hojas 8
Color Rojo

Ajustes de precision y alineaciones en maquinaria,
herramientas y matrices de terminacién, reparacion y
mantenimiento de maquinas, montaje de bombas de

Aplicaciones

motor y otra magquinaria, trabajo de prototipos,
proporcionan una superficie nivelada, para rellenar

huecos, reducir la separacién entre dos objetos, las
tiras de acero inoxidable son ideales para crear pinzas
de resorte, retenedores y arandelas
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Especificaciones mecanicas

Grosor

Longitud

Anchura

Dureza Rockwell

Méaxima resistencia a la traccién

Peso

0.05 — 0.5mm
300mm
150mm
C40-45
185000psi.min

0.092kg

Cumplimiento/Certificaciones

CE/UR/ cur
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RS Code [IDescription

Stainless Steel Shim: Metric

518-024 150mm x 1.25m
B18-801 150mm x 1.25m
618-970 150mm x 1.25m
G18-762 150mm x 1.25m
518-857 150mm x 1.25m
£18-980 150mm x 1.25m
519-062 150mm x 1.25m
519-119 150mm x 1.25m
H18-952 150mm x 1.25m
518-942 150mm x 1.25m
518-074 6" x 50"
519-096 6" x 50"
519-090 6" x 50"
518-829 6" x 50°
518-873 B" x 50"
B57-1924 B" x 50"
519-028 6" x 50°
519-141 6" x 50°
518-734 6" x 50°
B18-T38 6" x 507
519-012 6" x 50"
Assortment Packs
518-946 pee 0.05mm to 0.50mm
E19-129 0.001" to 0.020°

Bold italic Manufacturers codes indicate which sizes mzake up the contents of the assortment

packs
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