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RS Pro, adhésif époxy 
transparent à double 

cartouche de 24 ml pour 
divers matériaux 

RS code commande : 132-605             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et 
fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans 
avoir à payer un prix élevé. 

• Époxy multiusages  
 

• Le temps de gel de 
l'époxy est de 4 à 6 
minutes 
 

• Double seringue 
pour un rapport de 
mélange sans effort 
 

• Température 
d'utilisation jusqu'à 
60 °C. 
 

• Résistant à l'eau et à 
une large gamme de 
solvants. 
 

• Durcissement Rapid 
de 2 heures à 
température 
ambiante 

CARACTERISTIQU
ES 
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La gamme RS PRO d'époxy à prise rapide a été formulée pour garantir une liaison adhésive fiable 
et solide. Cet adhésif époxy en deux parties à prise rapide est fourni en deux tubes distincts pour 
une application facile et propre. Cet adhésif puissant à hautes performances peut être utilisé avec la 
plupart des matériaux tels que ; le verre, le bois, les métaux et les plastiques.  

 

 

 

Compatibilité des matériaux Céramique, verre, métal, plastique, pierre, bois 
Couleur Transparent 
Type de boîtier Double cartouche 
Taille du boîtier 24ml 
Fonctions spéciales Adhésif époxy en deux parties Rapid Setting 
Composition chimique Résine époxy 
Odeur Mercaptane 
Forme physique Solide 
Durée de vie utile (à 23 °C) 20 g 3 -4 minutes d'échantillonnage 
Applications Collage, étanchéité, revêtement 
Rapport de mélange (par poids) 100:80 25 100:100 25 100:120 24 

    

     

 

Matériau de remplissage Époxy 
Description de la viscosité 10Pa.s 7Pa.s 

Force de la pelure (aluminium) 
Résistance au pelage en T (DIN 53282), plaques en 
acier piquetées en HCl (DIN 53281) Résistance au 
temps de durcissement N/mm2 3 jours @ température 
ambiante. 4 
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Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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Température d'utilisation maximale 60 °C 
 

 

 

 

   

Spécifications de l'environnement de 
 


