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Bestellinformationen

IDM240-311S RS-232 Kit 6068391

Im Lieferumfang enthalten: Verbindungsleitung (1), IDM240-311S (1)

Weitere Gerateausfihrungen und Zubehor

CEHI

Technische Daten im Detail

Merkmale

Einsatzgebiet General Purpose
Scannerausfiihrung 2D-Code-Handscanner
Sensorauflosung 1.280 px x 800 px
Lichtquelle

Interne Beleuchtung LED, sichtbar, rot, 630 nm
Ausrichthilfe LED, sichtbar, rot, 630 nm
Codeauflosung >0,07 mm Y
20,13 mm ?

Leseabstand 30 mm ... 400 mm

U Giiltig fur Code 39.

2) Giiltig fur Data-Matrix-Code.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 5VDC..5VDC, +10 %
Stromaufnahme Betrieb: 395 mA

Standby: 220 mA

Gehausefarbe Schwarz, grau

Schutzart P42

Gewicht 152 g, ohne Leitung
Abmessungen (L x B x H) 95 mm x 70,5 mm x 161,7 mm
MTBF 100.000 h
Performance

Lesbare Codestrukturen 1D-Codes, 2D-Codes, Stacked
Barcodearten Codabar, Code 39, Interleaved 2 von 5, Code 93, Code 128, UPC / GTIN / EAN, RSS, Australian

Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post,
Korean Post, Dutch KIX Post

2D-Codearten Data-Matrix, QR-Code, MicroQR-Code, Aztec, MaxiCode
Stacked-Codearten PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, Codablock F
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Schnittstellen

Ethernet

Art der Feldbusintegration

PROFINET

Art der Feldbusintegration

EtherCAT

Funktion

Art der Feldbusintegration

Seriell

PROFIBUS DP

Art der Feldbusintegration

DeviceNet™

Art der Feldbusintegration

UsB

Optische Anzeigen
Akustische Anzeigen
Vibration

Konfigurationssoftware

Umgebungsdaten

Schockfestigkeit
Betriebsumgebungstemperatur
Lagertemperatur

Zulassige relative Luftfeuchte

Fremdlichtunempfindlichkeit
Klassifikationen

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECI@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901
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Funktion

v, TCP/IP

Optional Uber externes Anschlussmodul CDF600-2
v

Optional Uber externes Feldbusmodul CDF600-2
PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port

v

Optional Uber externes Feldbusmodul CDF600

v, RS-232

v

Optional Uber externes Feldbusmodul CDF600-2
v

Optional Uber externes Anschlussmodul CDM + CMF
v

Tastatureinschleifung, COM-Port Emulation

2 LEDs (Betriebsstatus, Lesebestatigung)

Beeper, abschaltbar

Nein

IDM Setup Tool

25 Fallproben aus 1,8 m Hohe auf Beton
-10 °C... +50 °C

-40 °C...+70 °C

95 %, nicht kondensierend

100.000 Ix

27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
EC002550
EC002550
EC002550
43211701
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Anschlussschema
PROFINET I0/RT

PROFINET IO/RT

Z53608*

&

I RS-232 Leitung
Artikelnr, z. B. 2116717

G_ ‘\’ I Adapterleitung, 0,2 m

Artikelnr. 2056475

CDF600-2200
Artikelnr. 1062460

Anschluss

IDM26&0*

I RS-232 Leitung
Artikelnr, z, B, 6045196

Q' Adapterleitung, 0,2 m
h e Artikelnr, 2056475
CDFB00-2200
Artikelnr. 1062460

Anschluss

HW19xx*

RS-232 Leitung |
Artikelnr, 2, B, 8052576

Adapterleitung, 0,2 m . :
Artikelnr, 2056475 I Yo e

CDFE00-2200
Artikelnr. 1062460

Anschluss

R
@@ 2112 3@-@
Konfektionierbare Konfektionierbare .
Standardsteckverbinder und -meterware Standardsteckverbinder und -meterware .
PIRJOIF] I & * gxemplarisch
IS TRAL ETHERNET = Anschlussleitung
NJE]T — Adapterlzitung
s PROFINET IQ/RT Leitung
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PROFIBUS DP

PROFIBUS DP

IDM261*

I RS-232 Leitung
Artikelnr. z. B. 6041540

g \" = Adapterlgitung, 0,2 m
T Artikelnr, 2056475

CDFE00-2100
Artikelnr. 1058965

Anschluss

Z53608*

&’

| RS-232 Leitung
Artikelnr. z. B. 2116717

CDFE00-2103
Artikelnr. 1058966

Anschluss

23

@”@

Adapterleitung, 0,2 m
Artikelnr. 2056475

HW19xx*

RS-232 Leitung I
Artikelnr, z. B. 6052576

dapterleitung, 0,2 I S -

Artikelnr, 2056475

CDFG00-2103
Artikelnr. 1058966

Anschluss
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Konfektionierbare
Standardsteckverbinder
und -meterware

* exemplarisch
w— Anschlussleitung
= Adapterleitung
= PROFIBUS DP Leitung

IDENTIFIKATIONSLOSUNGEN | SICK
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Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP

ZS3678*

I RS-232 Leitung
Artikelnr. 2. B, 2116717

( . , Adapterleitung, 0,2 m
-

Artikelnr. 2056475

CDF600-2200
Artikelnr. 1062460

Anschluss

IDM260*

I R$-232 Leitung
Artikelnr, z, B, 6045196

; s ’ Adapterleitung, 0,2 m
o

Artikelnr. 2056475

CDF600-2200
Artikelnr. 1062460

Anschluss

HW19xx*

RS-232 Leitung |
Artikelnr. z. B, 8052576

Adapterleitung, 0,2 m I E . \’

Artikelnr. 2056475

CDF&00-2200
Artikelnr. 1062480

Anschluss

@

s s e

= PROFIMNET IO/RT Leitung

@3
. |@ &3] § [6) €
. Konfektionierbare Konfektionierbare
. Standardsteckverbinder und -meterware Standardsteckverbinder und -meterware
* exemplarisch
w— Anschlussleitung
= Adapterleitung
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EtherCAT®

EtherCAT®

IDM241*

I RS-232 Leitung
Artikelnr, z. B, 6041540

; L Indapterlenung.o.zm

Artikelnr. 2056475

CDF600-0300
Artikelnr. 1052291

Z53608*

I RS-232 Leitung
Artikelnr, z. B, 2116717

- Adapterleitung, 0,2 m
S I Artikelnr, 2056475

CDFE00-0300
Artikelnr. 1052291

HW19xx*

N
=

RS-232 Leitung I
Artikelnr. 2. B. G052576

Adapterleitung, 0,2 m C
Artikelnr. 2056475 Y N

CDF&00-0300
Artikelnr. 1052281

Anschlugs Anschluss Anschluss
2ay @3 zay 39
3 ) 3 =l .
@' I I:ZJ szI |\3) (3/ :'@
ssensns

EtherCAT.
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EtherCAT® Leitung. 2 m
Artikelnr. 6048241

* exemplarisch
w— Anschlussleitung
— Adapterleitung
= EtherCAT®Leitung
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DeviceNet™
DeviceNet™
IDM260* HW19xx*
I RS-232 Leitung | RS-232 Leitung
Artikelnr. z. B. 6045196 Artikelnr. z. B. 6052576
g ; Adapterleitung, 0,2 m : Adapterleitung, 0,2 m
S W Artikelnr, 205%”5 S Artikelnr, :nosgﬁﬂs
CDM420-0001 CMF400-2101 CDM420-0001 CMF400-2101
Artikelnr. 1025362 Artikelnr. 1026242 Artikelnr. 1025362 Artikelnr. 1026242
E % Anschluss

24y

Anschluss
2124V

2
|

DeviceNet>>

* exemplarisch
w— Anschlussleitung
— Adapterleitung
w— DeviceNet™ Leitung
AUX-Einschleifung

AUX-Einschleifung

IDM260*

I RS-232 Leitung
Artikelnr. z. B, 8045196

Q’ I Adapterleitung, 0,2 m

Artikelnr. 2066475

CDM420-0004 Flachkabel

Artikelnr. 1028487 Artikelnr. 2058003
Angchluss

* gxemplarisch
w— Anschlussleitung
= Adapterleitung
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Empfohlenes Zubehor

Weitere Gerateausfiuhrungen und Zubehor

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.
Sonstiges Montagezubehor

r Stativhalterung Stativhalterung 6036724

Netzteile und Netzleitungen

AN Netzteil, Eingang AC 100 ... 240V, Ausgang DC 5 V/2 A (erforderlich bei Nutzung des Netzteil 6036722
RS-232-TTL-Kabels, erfillt nicht die medizinische Norm EN 60601/1EC 60601)

Adapter zum Anschluss eines Handheldscanner an CDB620/CDM420/CDF600/ YMHDAC- 2056475
CDF600-2, Stecker D-Sub 9-polig, Stecker D-Sub 15-polig, inklusive 24-V/5-V-DC-Wand- C20XXXMDSA9

ler, Adapter AUX-Port, fir Handheldscanner an CDB620/CDM420/CDF600/CDF600-2,

Adapter AUX-Port

Anschluss-Kit um einen Handheldscanner an eine PROFINET-Schnittstelle (Siemens) an- Handheldscan- 1101488
(J' zubinden ner PROFINET Kit
Ne

Empfohlene Services

Weitere Services

Typ Artikelnr.
Gewahrleistungsverlangerung
* Produktbereich: Identifikationslésungen, Industrielle Bildverarbeitung, Distanzsensoren, Gewahrleistungsverlan- 1680671
Mess- und Detektionsldsungen gerung auf insgesamt
¢ Leistungsumfang: Die Leistungen entsprechen dem Umfang der gesetzlichen Herstellerge- flnf Jahre ab Lieferdatum

wahrleistung (Allgemeine Einkaufsbedingungen SICK)
* Dauer: Funf Jahre Gewahrleistung ab Lieferdatum.
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Online-Datenblatt

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der fuhrenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlésungen flr industrielle An-
wendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis fir sicheres
und effizientes Steuern von Prozessen, flr den Schutz von Menschen vor Unfallen und flr die Vermeidung
von Umweltschaden.

Wir verfligen Uber umfassende Erfahrung in vielfaltigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So kénnen wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemldsungen kundenspezifisch getestet

und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlassigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstlitzen wahrend des
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen flr Sicherheit und Produktivitat.

Das ist fiir uns ,Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NAHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



