Set di bussole Eﬂg

CARATTERISTICH
E

o . Set di bussole RS PRO da 46

coppia elevata con peZZi, attaCCO quadrO da 1/4
albero magnetico pO I I

Albero portainserti
cromato

Finitura sabbiata per
impugnatura a
doppiainiezione
delle punte

Acciaio legato di
elevata qualita con
finitura antiruggine

adattatore con
attacco quadro da
1/4 poll. incluso

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
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La nostra gamma di prodotti € stata testata da ingegneri e offre una qualita paragonabile a quella
dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Questo set di punte e bussole ad attacco quadro da 1/4in RS PRO di alta qualita € stato progettato
con una particolare attenzione ai professionisti e realizzato in acciaio legato di alta qualita che
garantisce una lunga durata e un funzionamento a lunga durata. E alloggiato in un contenitore in
plastica sagomata per un facile stoccaggio e trasporto.

Specifiche generali

Tipo di set Set di bussole e cricchetti
Tipo di trasmissione Tipo quadrato
Numero di pezzi 46

1 pc-1/4" hexagonal reversible ratchet bit driver double
injection grip & end cap storage (magnetic shatft,
minimum torque test load - 15,0 newton — m)
12 pz.-1/4" dr. Presa salow: (6pt) imperiale: 3/16", 1/4",
5/16", 11/32", 3/8", 7/16", metrico: 6mm, 7mm, 8mm,
10mm, 11mm, 13mm
1 pz-1/4" esagonale - 1/4" dr. Adattatore presa (25mm)
32 pc-1/4" (6,35mm) hexagon screw driver bits, 4
holders: (length - 25mm) SI: 3mm, 4mm, 4,5mm, 5mm,
5,5mm, 6mm, 7mm & 8mm Ph: no.0, 1, 2 & 3 Pozi:
no.o, 1, 2 & 3 Hex bits: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm,
4mm, 5mm, 5,5mm & 6mm tamper proof torx: t-8, t-10,
Imposta contenuto t-15,T-20, t-25, t-27, t-30 and t-40
Cromato satinato con zigrinatura sulla parte centrale
per bussole, albero portainserti cromato, finitura
sabbiata per impugnatura a doppia iniezione delle
Finitura punte
Acciaio al cromo-vanadio (50 BV 30) per bussole e
accessori, albero portainserti in acciaio al carbonio e
impugnatura a doppia iniezione P.P/TPR e acciaio al
cromo molibdeno (s-2) per punte e impugnatura a
Materiale doppia iniezione P.P/TPR

Applicazioni Manutenzione, costruzione, fai da te, meccanici/garage

Specifiche meccaniche
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Dimensioni dell'unita 1/4 in

RS Components — Acquista questo prodotto da https://uk.rs- Pagina 3 di 333



	Set di bussole RS PRO da 46 pezzi, attacco quadro da 1/4 poll

