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Rote und weiße Absperrung 
und Haltekette von RS Pro 

RS Best.-Nr. 898-7175             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

• Hergestellt aus Stahl  

 

•  Langfristige 
Haltbarkeit und 
Festigkeit 

 

• In kontrastreichem 
Rot gefärbt  

 

• Weiße Verbindungen 
für hohe 
Sichtbarkeit 

 

MERKMALE 
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RS Pro Durable, robuste Stahlkette besteht aus roten und weißen Kettengliedern mit jeweils 50 mm 
x 25 mm. Die Kette misst insgesamt 15 m und bietet eine Arbeitslast von 225 kg. Diese Stahlketten 
können für verschiedene Anwendungen wie Sicherheitsbarrieren sowie Aufhängeschilder und 
Banner verwendet werden. Diese Absperrketten sind ideal, um einen Umfang zu markieren und 
gefährliche Bereiche zu identifizieren. 

 

 

 

Barriereart Kettenbarriere 

Material Metall 

Farbe Rot, Weiß 

Anwendung 

Menschenkontrolle, Verhinderung des Einstiegs in 
gefährliche Bereiche und 
Warteschlangenorganisationen, Schutz von Personen in 
Bereichen wie Laderampen vor Fahrzeugen, 
Gabelstaplern und anderen Verkehrsunfällen, 
Parkplätzen, Garagenvorplätzen, Geschäften und 
Unterhaltungsveranstaltungen zur Trennung der 
Menschenmenge. 

 

 

 

Tiefe 4,6 m 

Durchmesser 6mm 

Bandlänge 15m 

Absperrbreite 25m 

Gewicht 9.3kg 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung DIN 233 RB/CT/EAN 3321363600063 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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