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ハンダ関連
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鉛フリーハンダ対応
温調回路一体型
ハンダゴテ
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）

HS-26 （温度設定：400℃）
H-600 ブーストOFF
H-600 30秒ブーストON

ホーザンのWeb ページで在庫確認・カタログ請求・各種資料のダウンロードができます。通信販売も承っております。 http://www.hozan.co.jp/

即熱式とキャップ付で
作業効率アップ

100V 50/60Hz（HS-26）
230V 50/60Hz（ＨS-26-230）
50W
200～500℃
HS-132
200mm（コード含まず）
75g（コード含まず）

定格電圧・周波数

消 費 電 力
設 定 温 度
標 準 ビ ッ ト
全 長
重 量
■電源コード：1.5m

H-600 温度特性
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時間
（分）

温
度（
℃
） ブーストOFF

15秒ブーストON
30秒ブーストON

ブースト
機能付

セラミック
ヒーター

19W

130W

H-600 即熱ハンダゴテ
H-600 4,093円（3,790）
H-600-230 4,093円（3,790）
ブースト（即熱）機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。
耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
※ ブースト機能は ON 時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を
 増加させます。
※ 耐熱キャップの耐熱温度は 240℃です。
※ ブーストスイッチは連続 30 秒以上押さないでください。

100V
230V

100V 50/60Hz（H-600）
230V 50/60Hz（Ｈ-600-230）
19W（ブースト時130W）
410℃
200MΩ（ブーストなし安定時）
H-602
205mm（コード含まず）
160g（コード含まず）

定格電圧・周波数

消 費 電 力
最 高 温 度
絶 縁 抵 抗
標 準 ビ ッ ト
全 長
重 量
■電源コード：1.5m

耐熱キャップ

ブーストスイッチ（即熱）

HS-26 温調式ハンダゴテ
HS-26 7,614円（7,050）
HS-26-230 7,948円（7,360）
グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。
新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復
力を実現。
3点ホールドで握りやすいグリップ形状。
種類が豊富な15種類のビット。

100V
230V 50Wセラミック

ヒーター

RoHSRoHSRoHS

50W
■交換部品

ビット（HS-26用）

HS-130 ヒーター
HS-130
HS-130-230

2,613円（2,420）
2,732円（2,530）

100V
230V

RoHSRoHSRoHS

RoHSRoHSRoHS別注
可能

※

※ビットの形状・サイズの
　別注対応可能です。

1,026円（950）
HS-131（B型）

918円（850）
HS-132（B型）

1,425円（1,320）
HS-133（B型先曲がり）

918円（850）
HS-134（B型）

1,425円（1,320）
HS-135（C型）

1,425円（1,320）
HS-136（C型）

1,425円（1,320）
HS-137（C型）

918円（850）
HS-138（C型）

918円（850）
HS-139（C型）

918円（850）
HS-143（D型）

918円（850）
HS-144（D型）

918円（850）
HS-145（D型）

918円（850）
HS-140（C型）

1,026円（950）
HS-141（D型）

1,026円（950）
HS-142（D型）

RoHS

HS-26-3 袋ナット
259円（240）

HS-26-1 保護パイプ
378円（350）

HS-26-2 固定パイプ
270円（250）

HS-130 ヒーター

HS-131～HS-145 ビットRoHSRoHSRoHS

RoHSRoHSRoHS RoHSRoHSRoHS

ハンダゴテ

RoHS RoHS

RoHS

RoHS

※ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理しています。
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■交換部品
H-601 ヒーター
H-601
H-601-230

2,278円（2,110）
2,278円（2,110）

100V
230V

1,598円（1,480）
H-602 ビット

■ポイントタイプ：B 型
■適応機種：H-600


