
 
 

 
 
 

Datenblatt  

RS Pro Abzweigdose aus Stahl, IP66, 
grau 
Best.-Nr.: 122-119 

 
 
 
 
 

 
 
 

Produktdetails 

DEUTSCH 

 

Graue Abzweigdose von RS Pro aus Stahl mit IP66-Gehäuse. Die hohe Schutzart wird vollständig runde 
dass rundum Messerschneiden erreicht, gegen die eine PU-Dichtung gepresst ist. 

Eigenschaften und Vorteile 
• Einfache Wandmontage 
• Vollständig geschweißter Grundkörper 
• Hohe Schutzart durch vollständig runde Messerschneiden, gegen die eine PU-Dichtung gepresst ist 
• Wandhalterungen aus 2,6 mm dickem Stahl 
• 1,4 mm Wandstärke 
• RAL 7032 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker 
können bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 



 
 

Technische Daten: 
DEUTSCH 

 

Farbe Grau 
Abmessungen (L x B x H) 300 x 150 x 80 mm 
Höhe 80 mm 
Schutzart IP66 
Länge 300 mm 
Material Stahl 
Montageart Wand 
Breite 150 mm 
Wandstärke 1,4 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker 
können bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 


