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Caractéristi
ques  

Thermomètre numérique de 
type K de RS PRO 

RS code commande : 205-0960 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre 
gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une 
qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un 
prix élevé. 

 
• Boîtier moderne et 

fonctionnel 
 

• Rapport 
prix/performances 
exceptionnel 

 
• Affichage 3 

lignes/affichage en 
hauteur à la 
pression d'un 
Bouton 

 
• Rétroéclairage 

 
• Etanche (IP67) 

 
• Durable, longue 

durée de vie de la 
batterie 

 
• Détection Rapid de 

mesure 
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La principale concentration dans le développement de la nouvelle série RS 1410 a 
été mise en place sur les fonctions essentielles de la technologie de mesure. La 
mesure pure avec un accent sur la précision, la vitesse et la fiabilité dans un boîtier 
compact permet de distinguer un rapport prix/performances impressionnant. 

 
Les nouveaux appareils de mesure portables sont également impressionnés par leur 
conception ergonomique, leur conception protégée contre la poussière et l'eau 
conformément à la norme IP 65/67 et à l'écran lumineux. Le dispositif redéfinit notre 
classe de mesure d'entrée de gamme - journal d'étalonnage inclus. 

 
Application : 
Les mesures de précision les plus élevées dans les liquides et dans l'air, pour la 
mesure des températures de base, les laboratoires, l'assurance qualité, le service, 

  
Caractéristiques générales 

 

 
 

 

 

Nom du modèle RS 1720 
Type de thermomètre Portable 
Type de sonde Pt1000 haute précision 
Nombre d'entrées de température 1 
Mesure de la température maximale absolue : 
+380 °C 

250,0 °C 

Echelle de température Centigrade/Fahrenheit 
Type d'affichage LCD/rétroéclairé 
Taille d'affichage 3 lignes/30 mm (1,18 pouce) x 34 mm (1,34 

pouce) 
Résolution 0,1 °C 

Meilleure précision -20... +100 °C : ±0,1 K ±1 digits 
-70... +250 °C : ±0,2 % de m. V. ±2 digits 

Echelle de température ITS-90 
Mémoire de stockage de données N/A 
Enregistrements minimum/maximum Oui, avec fonction "Hold" (maintien) 

Arrêt automatique 15, 30, 60, 120 ou 240 minutes, ou peut 
être désactivé 

• Intrinsèquement sûr Non 
Certificat étalonné Protocole d'étalonnage d'usine 
Température d'utilisation -20... +50 °C. 
Température de stockage -20 à +70 °C. 
Humidité de fonctionnement 95 % HR (sans condensation) 
Applications Industrie alimentaire/CVC/Industriel 

Description du produit 



Interne 

Thermomètre 
 

Page 1 De 
  

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-
 

 

 

Homologations 

Spécifications mécaniques 

Catégorie de protection 

Informations supplémentaires 

 
 

Type de pile 2 piles alcalines AA 1,5 V. 
Autonomie de la batterie Durée de fonctionnement de 5 000 h 
Type de prise N/A 

 
 

 

Matériau du boîtier Boîtier en ABS résistant à la rupture 
Dimensions  

Longueur 54 mm 
Largeur 28 mm 
Hauteur 108 mm (sans capteur) 

Poids 150 g 
 
 

 
Protection IP IP65, IP67 

 
 

 
EAN 4058175682855 
Numéro de tarif personnalisé 90251900 

 
 
 
 
 

Conformité/certifications CE 

Spécifications électriques 
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Paramètres 205-0959 
Numéro de modèle RS 1710 
Type de thermomètre Portable 
Type de sonde Pt1000 haute précision 
Nombre d'entrées de 
température 1 
Maximum absolu 
Mesure de la température 250,0 °C 

Echelle de température Centigrade/Fahrenheit 
Type d'affichage LCD/rétroéclairé 

Taille d'affichage 3 lignes/30 mm (1,18 pouce) x 34 
mm (1,34 pouce) 

Résolution 0,1 °C 
 
Meilleure précision 

-20... +100 °C : ±0,1 K ±1 digits 
-70... +250 °C : ±0,2 % de m. V. ±2 
Chiffre 

Echelle de température ITS-90 
Mémoire de stockage de 
données 

N/A 

Enregistrements 
minimum/maximu
m 

Oui 

Arrêt automatique 15 minutes, 30, 60, 120 ou 240 
Minutes, ou peut être désactivé 

• Intrinsèquement sûr Non 
Certificat étalonné Protocole d'étalonnage d'usine 
Température d'utilisation -20... +50 °C. 

 

Produits similaires 


