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Markeringen voor ader en kabel

Identificatiesystemen 

www.HellermannTyton.nl/A243

Zelflaminerende labels,  
bedrukken met laserprinter 
•	  Materiaal 1104 (wit-transparant)

Het lamineren van de markering zorgt voor een duurzame oplossing.

•	 zelflaminerende labels van hoge kwaliteit
•	 geschikt voor het markeren van losse aders en bekabeling
•	 laminerende functie beschermt uitstekend tegen vocht en slijtage
•	 afgeronde hoeken zorgen voor extra hechting
•	 standaard materiaal (23 µm) voor standaard toepassingen
•	 sjablonen zijn via www.HellermannTyton.com te downloaden
•	 transparante beschermbox zodat de labels in goede staat blijven

Hoofdkenmerken

Een speciaal ontwikkeld materiaal, voor labels die zowel goed 
bedrukt als om bekabeling gewikkeld moet worden. De structuur 
van de labels zorgt er voor dat het op zijn plaats blijft zonder los te 
komen. De afgeronde hoeken zorgen voor extra hechting van de 
lijmlaag.

De opdruk wordt aangebracht op het witte markeringsvlak. Dit vlak 
wordt op de kabel geplaatst en vervolgens omwikkeld door het 
transparante gedeelte van het label (het zogenaamde lamineren). 
Zo ontstaat een duidelijke markering, uitstekend beschermd tegen 
slijtage, vocht en vuil.

Het beste resultaat wordt verkregen door gebruik te maken van 
TagPrint Pro labelsoftware, waarin standaard sjablonen voor  
alle labels zijn opgenomen. Het creëren van labels is eenvoudig, 
waarbij gekozen kan worden uit standaard afbeeldingen uit  
een bibliotheek of uit het importeren vanuit eigen bibliotheken,  
ERP- of CAD-systemen of standaard databases als Excel.  
Barcodes kunnen zelf worden gecreëerd met enkele muisclicks.

MaTeriaaL Type 1104, polyester (PET),  
wit-transparant (WH/CL)

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +150 °C 

Verwerkingstemperatuur vanaf +5 °C 

Lijm Acryl

Foliedikte (µm) 23 µm

Chemische  
materiaaleigenschappen 

Uitstekend bestand tegen alcohol, 
diesel, reinigingsmiddelen, buthanol,  
ethyl, ethyl- en buthyloplossingen, 
accuzuur.
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Labels 

per vel inhoud Kleur artikelnr.

TaG26La4-1104-WHCL 1,5 3,0 12,7 9,5 19,1 180 5.000 wit (WH), transparant (CL) 594-11041

TaG130La4-1104-WHCL 2,4 4,8 12,7 9,0 24,0 165 5.000 wit (WH), transparant (CL) 594-21104

TaG49La4-1104-WHCL 2,6 5,3 25,4 8,8 25,4 70 2.500 wit (WH), transparant (CL) 594-11042

TaG131La4-1104-WHCL 3,8 7,6 12,7 12,7 36,5 105 2.500 wit (WH), transparant (CL) 594-31104

TaG132La4-1104-WHCL 3,8 7,6 20,3 12,7 36,5 63 2.500 wit (WH), transparant (CL) 594-41104

TaG02La4-1104-WHCL 3,8 7,6 25,4 12,7 36,5 49 2.450 wit (WH), transparant (CL) 594-01104

TaG133La4-1104-WHCL 5,1 10,1 19,1 12,7 44,5 60 2.500 wit (WH), transparant (CL) 594-51104

TaG134La4-1104-WHCL 5,1 10,1 25,4 12,7 44,5 42 1.000 wit (WH), transparant (CL) 594-61104

TaG09La4-1104-WHCL 5,8 11,6 25,4 19,0 55,5 35 1.000 wit (WH), transparant (CL) 594-11104

TaG135La4-1104-CLWH 6,7 13,5 48,5 12,7 55,0 20 500 wit (WH), transparant (CL) 594-71104

TaG137La4-1104-CLWH 7,1 14,3 31,8 22,9 67,7 24 1.000 wit (WH), transparant (CL) 594-91104

TaG136La4-1104-CLWH 7,7 15,5 25,4 19,1 67,7 28 1.000 wit (WH), transparant (CL) 594-81104

TaG145La4-1104-CLWH 11,1 22,3 25,4 25,4 95,3 21 1.000 wit (WH), transparant (CL) 594-11040

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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