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RS Pro 3-adriges 1,5-
mmmmP-Netzkabel, schwarze 

PVC-Ummantelung aus 
Polyvinylchlorid, 100 m, 16 A 
300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F                                                                                                       

RS Best.-Nr. 775-6132              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Preiswert 

 

•  Ausgezeichnete 
Isolationseigenschaf
ten 

 

•  Flexibel 

 

•  Stabil, robust 
Durable 

 

•  Ölbeständig 

 

MERKMALE 
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Von RS PRO: ein hochwertiges, mittelschwere H05VV-F harmonisiertes, flexibles Netzkabel mit 
PVC-Isolierung und PVC-Mantel. Dieses flexible Kabel hat eine Nennspannung von 300 bis 500 V 
und wurde für Geräte im Haushalt und in der Leichtindustrie mit mittlerer Beanspruchung entwickelt  

 

 

 

Typ 3183Y  

Harmonisierter Code H05VV-F 

Mantelmaterial Polyvinylchlorid PVC 

Mantelfarbe    Schwarz   

Kernfarbe Blau; Braun; Grün/Gelb  

Anwendungen   

Computer- und Bürogeräte, Küchengeräte wie 
Toaster, Haushaltsgeräte wie Staubsauger und 
Waschmaschinen, Radios und Musikzentren, 
Tischlampen und Bodenlampen, Haartrockner, 
Elektrokoche oder Heizgeräte 

    

 

 

Nennstrom 16A  

Nennspannung 300 V, 500 V 

Isoliermaterial PVC 

Leitermaterial Kupferfett   

Leiterwiderstand  13,3 Ω/km 

 

 

Produktbeschreibung  

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Länge        100m   

Querschnittsfläche    1,5 mm² 

American Wire Gauge 15AWG   

Außendurchmesser 7.99mm   

Anzahl der Kerne 3 

Leiterlitzentyp Litze  

 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich +5 °C bis 70 °C.    

Minimale Betriebstemperatur +5°C 

Maximale Betriebstemperatur +70°C     

  

 

 

Konformität/Zertifizierung CE; RoHS                               

Normen erfüllt BS EN 50525-2-11 (früher BS 6500), BASEC-
Zulassung, BS EN/IEC 60332-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 



 Elektrische und Netzstromkabel  

Seite 4Von 4
4 

RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen 

 


