
36003/2 Te

Unità di comando e di segnalazione Ø 22
Serie XB4-B
Lampade spia con ghiera metallica
Harmony® style 4

Riferimenti
Componete voi stessi altri prodotti utilizzando gli elementi componibili corpo + testa: vedere pagine 36006/2 e 36005/3

Lampade spia con LED integrato (collegamento mediante vite-serrafilo)

Forma Tensione Colore Riferimento Peso
della testa d'alimentazione

V kg

z 24 Bianco XB4-BVB1 0,080
(ZB4-BVB1 + ZB4-BV013)

Verde XB4-BVB3 0,080
(ZB4-BVB3 + ZB4-BV033)

Rosso XB4-BVB4 0,080
(ZB4-BVB4 + ZB4-BV043)

Giallo XB4-BVB5 0,080
(ZB4-BVB5 + ZB4-BV053)

Blu XB4-BVB6 0,080
(ZB4-BVB6 + ZB4-BV063)

c 110...120 Bianco XB4-BVG1 0,080
(ZB4-BVG1 + ZB4-BV013)

Verde XB4-BVG3 0,080
(ZB4-BVG3 + ZB4-BV033)

Rosso XB4-BVG4 0,080
(ZB4-BVG4 + ZB4-BV043)

Giallo XB4-BVG5 0,080
(ZB4-BVG5 + ZB4-BV053)

Blu XB4-BVG6 0,080
(ZB4-BVG6 + ZB4-BV063)

c 230...240 Bianco XB4-BVM1 0,080
(ZB4-BVM1 + ZB4-BV013)

Verde XB4-BVM3 0,080
(ZB4-BVM3 + ZB4-BV033)

Rosso XB4-BVM4 0,080
(ZB4-BVM4 + ZB4-BV043)

Giallo XB4-BVM5 0,080
(ZB4-BVM5 + ZB4-BV053)

Blu XB4-BVM6 0,080
(ZB4-BVM6 + ZB4-BV063)

XB4-BVB5

Generalità:
pagine da 36022/2 a 36024/5
Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9



36003/2Te

Unità di comando e di segnalazione Ø 22
Serie ZB4-B
Lampade spia con ghiera metallica
Harmony® style 4

Riferimenti

Lampade spia con LED integrato lampeggiante (collegamento mediante vite-serrafilo)

Forma Tensione Colore Riferimento Peso
della testa d'alimentazione

V kg

z 24 Bianco ZB4-BV18B1 + ZB4-BV013 0,080

Verde ZB4-BV18B3 + ZB4-BV033 0,080

Rosso ZB4-BV18B4 + ZB4-BV043 0,080

Giallo ZB4-BV18B5 + ZB4-BV053 0,080

Blu ZB4-BV18B6 + ZB4-BV063 0,080

c 110...120 Bianco ZB4-BV18G1 + ZB4-BV013 0,080

Verde ZB4-BV18G3 + ZB4-BV033 0,080

Rosso ZB4-BV18G4 + ZB4-BV043 0,080

Giallo ZB4-BV18G5 + ZB4-BV053 0,080

Blu ZB4-BV18G6  + ZB4-BV063 0,080

c 230...240 Bianco ZB4-BV18M1 + ZB4-BV013 0,080

Verde ZB4-BV18M3 + ZB4-BV033 0,080

Rosso ZB4-BV18M4  + ZB4-BV043 0,080

Giallo ZB4-BV18M5 + ZB4-BV053 0,080

Blu ZB4-BV18M6 + ZB4-BV063 0,080

ZB4-BV18B5+ZB4-BV053

Generalità:
pagine da 36022/2 a 36024/5
Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9


